WSCV WKCV 5732-1M/CS15915

Kabel pro RFID systémy v potravinarstvi —

38

Technickeé udaje

Typ
ID ¢&.

WSCV WKCV 5732-1M/CS15915
UXx09103

Poznamka p produktu

Pfifazeni barvy splétaného dratu
ekvivalentni S2503

Konektor A
Pocet pinl

Kontakty

zastrcka, M12 x 1, uhlovy, kédovani A
5

kov,CuZn,zlaceno

Drzéak kontaktl

plast, TPU, ¢erna

Télo zasuvky

plast, TPU, ¢erna

Prevle¢na matice / Sroub

nerez ocel, V4A

Tésnéni plast, FPM/FKM
Utahovaci moment 0.8... 1Nm
(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanicka zZivotnost > 100 cykld
Stupen znedisténi 3

Typ ochrany IP68, pouze v zaSroubovaném stavu
Konektor B zasuvka, M12 x 1, Uhlové, kddovani A
Pocet péll 5

Kontakty kov,CuZn,zlaceno

Drzak kontaktu

plast, TPU, ¢erna

Télo zasuvky

plast, TPU, ¢erna

Prevle¢na matice / Sroub

nerez ocel, V4A

Tésnéni

plast, FPM/FKM

Utahovaci moment

0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu
protikusu!)

mechanicka Zivotnost

> 100 cykld

Stupen znedisténi

3

Stupen kryti

IP68, pouze v zaSroubovaném stavu

Propojovaci kabel

Vlastnosti

B material plasté: TPE

M barva plasté: antracit

M napéjeci a datovy par: AWG 2/22
M Zasuvka Uhlova M12, nerez

W Zastréka thlova M12, nerez

M délka kabelu: 1 m

Zapojeni kontaktu
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Technické udaje

Kabel

Pramér kabelu & 8.51 mm

Délka kabelu 1m

Material kabelu TPE, antracit

stinéni: ano

Izolace Zil PE (Data), PVC (Power)
Zily datového kabelu

Prarez zily 2x0.34 mm?
Konstrukce zily 19 x0.15 mm

Zily napajeciho kabelu

Prifez zily 2x 0.34 mm’
Konstrukce lanka 19 x0.15 mm
Barva zil Power: RD, BK, Data: WH, BU

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C
Jmenovité napéti 250V

Proudové zatizeni 4 A

Mechanické a chemické vlastnosti

Polomér ohybu (pevné umisténi) 25x0

Polomér pohybu (pohyblivé umisténi) 215x O

Okolni teplota (pevna) -40... +80 °C
Okolni teplota (mobilni) -40... +80 °C
Specialni vlastnosti

vhodny pro vle¢né fetézy ne

bez halogent ne
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