CABLE(4+1)X0.34-SH-PUR-BK-500M/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR - Meterware
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Technische Daten

Typ CABLE(4+1)X0.34-SH-PUR-BK-500M/
TXL

Ident-No. 6627961

Polzahl 4+PE

Leitung

Leitungsdurchmesser @ 5.6 mm x0.20

Leitungsléange 500 m

Leitungsmantel PUR, Schwarz

Aderisolierung PP

Aderquerschnitt 5x0.34 mm?

Litzenaufbau 42 x 0.1 mm

Aderfarben BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C
Bemessungsspannung 300V
Prifspannung 2000 vV
Strombelastbarkeit 4A
Isolationswiderstand > 30.5 MQ/km
Durchgangswiderstand max. 57 Q/km
Mechanische und chemische Eigen-

schaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung) 25x0
Biegeradius (flexibler Einsatz) =210xd
Biegezyklen =5 Mio.
Zulassige Beschleunigung max. 5 m/s?

Zulassiger Verfahrweg horizontal

5 m (bei 5 m/s?)

Zulassiger Verfahrweg vertikal

2 m (bei 5 m/s?)

Zuldssige Verfahrgeschwindigkeit

3.3m/s
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M 4-polig + PE

M Mantelmaterial: PUR, geschirmt

M Mantelfarbe: schwarz

M Schleppkettentauglich

M Chemikalien-, UV- und 6lbestandig

M Flammwidrig (FT2 gemaf UL 1581, IEC
60332-2-2)

W Schweiltfunkenbesténdig

M Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei

M Besonders abriebfest

W Schutzart: IP67, IP69K

M Leitungslange: 500 Meter

RoHS

compliant

Leitungsquerschnitt

BK
GNYE
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Technische Daten

Torsionsbeanspruchung + 180 °/m
Umgebungstemperatur (fest) -50...480 °C
Umgebungstemperatur (bewegt) -25...480 °C
Umgebungstemperatur (Schleppkette) -25...+60 °C
Anschlusszubehdr
MaRbild Typ Ident-No.

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2|2

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC 100048170

PVC-Schildtrager zur Kennzeichnung
von Verbindungsleitungen (Serie
TEL/TXL); fur Leitungsdurchmesser:
min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm;
Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung
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