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piconet Erweiterungsmodul fur IP-Link
8 digitale Ausgange 2 A (in Summe 12 A)

SNNE-0008D-0004
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Typ SNNE-0008D-0004

Ident-No. 6824182

Anzahl der Kanéale 8

Betriebs-/Lastspannung 20...29 VDC

Betriebsstrom <25mA

LWL-Lange < 15m

Kanalanzahl 8 digitale Ausgange gemaR EN 61131-2
Ausgangsspannung 20...29 VDC aus Lastspannung

Ausgangsstrom pro Kanal

2 A (2 12 A), kurzschlussfest

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Schaltfrequenz

< 500 Hz

Gleichzeitigkeitsfaktor

Abmessungen (B x L x H)
Schwingungspriifung

0.75

30 x 126 x 26.5 mm
gemal EN 60068-2-6

Schockprifung

gemal EN 60068-2-27

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Schutzart
Zulassungen

gemal EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

IP67

CE, cULus

= Direkter IP-Link Anschluss

m Glasfaserverstarktes Gehause
= Vergossene Modulelektronik
= Metallsteckverbinder

= Schutzart IP67

Ausgang M8 x 1

G C0...C7
Spannungsversorgung M8 x 1
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