BMSWS8251-8.5

Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 x 1, gewinkelt

=43.7

Technische Daten

Typ BMSWS8251-8.5

Ident-No. 6904724

Steckverbinder A Stecker, M12x1, gewinkelt, B-codiert
Polzahl 5

Kontakte CuZn, vergoldet

Kontakttrager Kunststoff, PA, Schwarz

Griffkérper Messing, CuZn, vernickelt, Schwarz

Uberwurfmutter/-schraube

Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt

Dichtung Kunststoff
Einschraubgewinde M18 x 1
AuBendurchmesser der Leitung 6...8.5 mm

Adernquerschnitt/Klemmvermégen

0.14...0.75 mm?

Anschlussart

Schraub-/Klemmanschluss

Mechanische Lebensdauer

> 100 Steckzyklen

Schutzart IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Schirmung ja

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C
Bemessungsspannung 125V
Strombelastbarkeit 4 A
Isolationswiderstand 2210°Q
Durchgangswiderstand <5mQ
Mechanische und chemische Eigen-

schaften

Umgebungstemperatur (fest) -40...+85 °C

Zulassungen
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Technische Daten

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne
vorherige Ankuindigung technische Ande-
rungen vorzunehmen.
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