TLS0RAKQ

Indicador LED - pantalla multifunciobn mondécroma con senal

acustica
Tipo TL50RAKQ
N.°de ID 3801288

Datos de senal y visualizacién

Finalidad de uso

Lampara indicadora LED

Funcion Columna de sefalizacion
Tipo de luz Rojo
atenuable No

Caracteristicas de color 1

Rojo, Programable, 13 Im

sefal acustica

Tono continuo, 92 dB

Datos eléctricos

Tension de servicio 18...30 VCC
Corriente DC nominal <45 mA
Tension de servicio 21...27 VCA
Consumo maximo de corriente por color 70 mA
Consumo de corriente maximo de lase- 50 mA

fal acustica

Protocolo de comunicacion [0-Link

Tipo de entrada

Protocolo de comunicaciéon

Tiempo de respuesta tipica <10 ms
IO-Link
Especificacion 10-Link V1.1

Communication mode

COM 2 (38.4 kBaud)

Amplitud de los datos del proceso

16 bit

Tipo de frame

Type_2_2

Carcasa de plastico negra

Protege contra las interferencias electro-
magnéticas y altamente frecuentes
Grado de proteccion IP50

Conector macho M12x1

Monocromo: Rojo
programable a través de 10-Link
Emisor de sefiales acusticas max. 92 dB

Esquema de conexiones

3BU -
1 BN +
4 BK 10-Link
2WH n.c.

Principio de Funcionamiento

Pantalla de indicacion multifuncién
monocroma y sefal acustica

Columna LED robusta, econémica y facil de
montar.

Segmentos iluminados para el guiado visible
del usuario e indicacion del estado del
sistema.

Posibilidad de presentacion de hasta cinco
colores.

Aparatos compactos y por lo tanto sin
necesidad de aparato de control.

No requiere montaje.

El esquema de conexiones muestra una
configuracion de conexion PNP.
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Polo de funcion 4 [0-Link

Maximum cable length 20m

Se incluye en SIDI GSDML si

Datos mecanicos

Posible funcionamiento en cascada No

Disefio Tubo liso, TL50

Medidas @50x119.4 mm

Material de la cubierta Plastico, ABS, Negro

Window material Policarbonato, difusa

Conexion eléctrica Conectores, M12 x 1, PVC

N° de conductores 4

Temperatura ambiente -20...+50 °C

Humedad relativa del aire 0...95 %

Grado de proteccion IP50

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones CE, UL listed

SMB30A 3032723 SMB30FA 3074005
Angulo de montaje, en angulo recto, Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
acero inoxidable, para sensores con @ @

rosca de 30 mm
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3/8-16 UNC

SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro,
para sensores con rosca de 30mm,
orientable
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Dibujo acotado
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Tipo N.° de ID
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Cable de conexion, conector hembra
M12, recto, de 4 polos, longitud del
cable: 2 m; material de revestimiento:
PVC, negro; aprobacion cULus

Cable de conexion, conector hembra
M12, acodado, de 4 polos, longitud del
cable: 2 m; material de revestimiento:
PVC, negro; aprobacion cULus
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