WKC4.4T-2/TXL

Cable de actuador y sensor / PUR — cable de conexion

Tipo WKC4.4T-2/TXL
N.°de ID 6625515
Conector A Conector hembra, M12 x 1, Acodado, co-

Numero de polos

dificacion C
4

Contactos

Latén,CuZn,Dorado

Soporte del contacto

Plastico, TPU, Negro

Empufadura

Plastico, TPU, Negro

Tuerca y tornillo de unién

Latén, CuZn, Niquelado

Junta

Plastico, FPM/FKM

Vida util de funcionamiento mecanico

Grado de suciedad

> 100 Ciclos de acoplamiento
3

Grado de proteccion

IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado

Cable

Diametro del cable: @ 4.5 mm +0.20
Longitud del cable 2 m

Funda del cable PUR, Negro
Aislamiento del conductor PP

Seccion transversal de nucleo 4 x0.34 mm?
Hilo trenzado, arreglo 42 x 0.1 mm
Colores del conductor BN, WH, BU, BK
Propiedades eléctricas a +20 °C

Voltaje nominal 250V

Tension de prueba: 2000V
Corriente 4 A

Resistencia de aislamiento > 30.5 MQ/km
Resistencia de paso max. 57 Q/km
Propiedades quimicas y mecanicas

Radio de flexion (instalacion fija) 25x0

Caracteristicas
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M conector M12, acodado, 4 polos

M Material del revestimiento: PUR

M Color de la funda: negro

M Adecuado para el uso de cadenas de arras-
tre

M Resistente a productos quimicos, aceites y
radiacion UV

M Pirorretardante (FT2 en conformidad con
UL 1581, IEC 60332-2-2)

M Resistente a las chispas de soldadura

M Libre de halégenos, silicona, PVC y LABS

M Especialmente resistente a la abrasion

M Grado de proteccion: IP67, IP69K

M Longitud del cable: 2,0 m

DEGREE OF
PROTECTION

S

Seccion transversal del cable

Asignacion de contactos
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Radio de flexién (uso flexible)

Ciclos de flexién

Aceleracion admisible

Recorrido horizontal admisible

210x @
2WH
2 5 mill. o
. o O
max. 5 m/s? 18N o 38U
4BK

5 m (para 5 m/s?)

Recorrido vertical admisible

2 m (para 5 m/s?)

Velocidad de avance admisible 3.3m/s . .
diagrama de conexiones
Esfuerzos de torsién + 180 °/m
En reposo -50...+80 °C iyt BN
[
En movimiento -25...+80 °C I 2) : V[;/;
K N
Temperatura ambiente durante el funcio- -25...+60 °C I 4( ! BU
namiento de la cadena de arrastre L3
Aprobaciones cULus
HAS8141-0 6905406 HAS8241-0 6905400
Conector macho confeccionable, Conector macho confeccionable, M12
M12 x 1, recto, 4 polos, conexién de x 1, acodado, 4 polos, conexién de
B bornes de corte, apertura de paso bornes de corte, apertura de paso
015;4? de los cables 4,0 a 5,1 mm, seccion de los cables 4,0 a 5,1 mm, seccién

14 transversal del conductor / capacidad
‘I de sujecion 0,14 a 0,34 mm?, carcasa
= plastica, tuerca acoplada en metal
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BS8141-0 69010

Conector macho cableable en
terreno, M12 x 1, recto, 4 patillas,
conexion terminal roscada,
pasacables 4,0 a 6,0 mm, seccién
transversal principal/capacidad
del terminal 0,14 hasta 0,75 mm?,
carcasa de plastico, tornillo de
retencion de metal

FW-ERSPM0426-SA-P-0408 100002048

Conector macho cableable en
terreno, M12 x 1, recto, 4 patillas,
conexion a presion, pasacables de
4,0 a 8,0 mm, seccién transversal
principal/capacidad del terminal de
0,14 a 0,75 mm?, carcasa de plastico,
tornillo de retenciéon de metal

100002290

Conector macho cableable en
terreno, M12 x 1, acodada,

4 patillas, conexién terminal roscada,
pasacables 4,0 a 8,0 mm, seccién
transversal principal/capacidad del
terminal 0,25 hasta 1,5 mm?, carcasa
de plastico, tornillo de retencion de
metal
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FW-ERSPM0416-SA-S-0408

TORQUE-WRENCH-SET-AS

transversal del conductor / capacidad
de sujecion 0,14 a 0,34 mm?, carcasa
plastica, tuerca acoplada en metal

69011

Conector cableable en terreno,

M12 x 1, acodada, 4 polos, conexién
terminal roscada, pasacables 4,0 a
6,0 mm, seccion transversal principal/
capacidad del terminal 0,14 hasta
0,75 mm?, carcasa de plastico, tornillo
de retencion de metal

100002288

Conector macho cableable en
terreno, M12 x 1, recto, 4 patillas,
conexion terminal roscada,
pasacables 4,0 a 8,0 mm, seccion
transversal principal/capacidad del
terminal 0,25 hasta 1,5 mm?, carcasa
de plastico, tornillo de retencién de
metal

6936170

Juego de llave dinamométrica;
empufadura con par ajustable 0.4
- 1,0 Nm, herramienta de ajuste de
par de apriete, llave de boca para
M8 (SW9), llave de boca para M12
(SW14)

WKC4.4T-2/TXL



BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Placas identificadores para los
cables TEL y TXL, longitud de la
placa: 18 mm, altura de la placa: 4
mm, material: policarbonato (PC),
color: blanco, sin halégenos y

/ pirorretardante

Dibujo acotado Tipo N.°de ID

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC 100048170 Soporte de etiquetas de PVC para la
identificacion de cables de extension
(serie de productos TEL/TXL); para
diametros de cable: min. 5 mm;
dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de
suministro: 50 unidades por paquete
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