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modulo PROFIBUS-DP I/0O compacto para bus de campo
16 canales digitales configurables como entradas pnp o salidas

2A
TBDP-L2-16DXP

Tipo TBDP-L2-16DXP
N.°de ID 6814004

Datos de sistema

Tension de alimentacion 24 VCC

Rango admisible 18...30 VCD

Corriente total max. 9 A por grupo de tension
Corriente total V1 + V2 max. 11 A

Tecnologia de conexion para la alimentacion de tension

718", 5 polos

Suministro del sensor/actuador

Alimentacién de las ranuras de C1 a C4 desde V1
Resistente a cortocircuitos, 120 mA por ranura

Suministro del sensor/actuador

Separacion de potencial

Alimentacion de las ranuras de C5 a C8 desde V2
Resistente a cortocircuitos, 120 mA por ranura
separacion galvanica del grupo de

tension V1y V2

resistencia a la tensién hasta 500 VCC

Datos de sistema
Velocidad de transmision del bus de campo

9,6 Kbit/s...12 Mbit/s

Técnica de conexién bus de campo

2 x M12, 5 polos, con codificacion inversa

Direccionamiento bus de campo

0...126 (decimal) a través de tres interruptores de

codificacion
Entradas digitales
Numero de canales 16
Connectivity inputs M12, 5 polos
Tipo de entrada PNP

Tipo de diagndstico de entrada

diagnéstico de grupo

Umbral de conmutacion

EN 61131-2 tipo 3, pnp

Voltaje de sefial de nivel bajo <5V
Tension de sefial, nivel alto >11V
Corriente de sefial, nivel bajo <1,5mA
Corriente de sefial, nivel alto >2 mA
Retardo a la entrada 2.5ms

Separacion de potencial

Aislado galvanicamente respecto al bus de campo
Resistente al voltaje hasta 500 V CC

2x M12, 5 polos, codificacion B, conexion
de bus de campo PROFIBUS-DP

Carcasa reforzada por fibra de vidrio

Con control de resistencia a choques y vi-
braciones

Electronica de médulos completamente
sellada

Clases de proteccion IP65, IP67, IP69K
Zona 2/22 de ATEX

Diagnéstico de entrada por cada ranura
max. 2A por salida

diagnéstico de salida por canal

Dos canales digitales de libre seleccion
por ranura
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Salidas digitales

Numero de canales 16
Connectivity outputs M12, 5 polos
Tipo de salida PNP

Tipo de diagnéstico de salida

diagnostico de canal

Tension de salida

24V CC del grupo de potencial

Corriente de salida por canal

2,0 A, resistente a cortocircuito, max. 2,0 A por ra-

nura
Retardo a la salida 1.3 ms

Tipo de carga EN 60947-5-1: DC-13
Proteccion cortocircuito si

Separacion de potencial

Aislado galvanicamente respecto al bus de campo
Resistente al voltaje hasta 500 V CC

Conformidad con las normas/directivas

Control de vibraciones

Conforme a EN 60068-2-6
Aceleracion hasta 20 g

Control de choques
Caidas y vuelcos

Compatibilidad electromagnética

acc. to EN 60068-2-27
conforme a IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Conforme a la norma EN 61131-2

Aprobaciones y certificados

CE y UKCA
Declaracién de la FCC,
Resistente a UV seguin DIN EN ISO 4892-2A (2013)

Certificado UL
Nota sobre ATEX/IECEx

cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.
Se debe cumplir con la Guia de inicio rapido con in-
formacién sobre el uso en las zonas Ex 2 y 22.

Datos de sistema
Medidas (An x L x Al)

60.4 x 230.4 x 39 mm

Temperatura ambiente -40...+70 °C
Temperatura de almacén -40...+85 °C
Altitude max. 5000 m
Grado de proteccion IP65

P67

IP69K
MTTF 162 Afos
Material de la cubierta PA6-GF30
Color de la carcasa negro

Material del conector macho

Latén niquelado

Material de la ventana

Lexan

Material tornillo

303 stainless steel

Material etiqueta

policarbonatos

Sin halégenos

Si

Montaje

2 orificios de fijacion & 6,3 mm
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Nota

Cable PROFIBUS (ejemplo):
RSSW-RKSW451-3M

N.° iden. 6915658

Bus de campo M12 x 1

2

PPeRE

Nota

Cable de actuador y sensor / cable de conexién PUR (ejemplo):

RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL

N° Ident 6625608

Cable de conexion en Y para distribucién individual
FSM4-2WAK3-1/1/P00

N° Ident 8009560

ranura E/S M12 x 1

3BU-
Sensor
5FE 4BK I or
) 1BN + Actuator
2WH r LfSensor
3BU- [ |Actuator
€ C1.C8

Nota

Cable de alimentacion (ejemplo):
RKM52-1-RSM52

N° Ident 6914149

alimentacién de tensién 7/8"

-

1BK  =GNDV2

3
4 5 2BU =GNDV1 ,
3GNYE =FE
5N\=/1 4BN =24VDCV1 1
5WH =24VDCV2
X1

3
&
005

X2
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LED de estado médulo

Luz LED Color Estado Descripcion
BUS verde on PROFIBUS online
rojo on PROFIBUS offline
off no hay alimentacion de tension
ERR verde on No se dispone de diagnéstico
rojo on Hay disponible un diagnéstico
PWR Verde Encendido Fuente de alimentacion V, y V, correctas
Rojo Encendido V, con alimentacién apagada o V, con bajo voltaje
Apagado V, con alimentacién apagada o V, con bajo voltaje
LED de estado I/0
LED Color Estado Descripcion
LED1...16 verde on entrada o salida activa
rojo on salida activa con sobrecarga/cortocircuito
intermitente sobrecarga de la alimentacion en la correspondiente ranura. Ambos LED de la ranura se
encienden intermitentemente.
off entrada o salida activa
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Mapping de datos de proceso de cada uno de los protocolos
Encontrara informacion detallada sobre los protocolos correspondientes en el manual.
Datos de proceso PROFIBUS

Byte Bit7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Entradas 0 DI8 DI7 DI6 DI5 Di4 DI3 DI2 DI
C4pP2 C4P4 C3P2 C3P4 C2pP2 C2P4 C1P2 C1P4

1 DI16 DI15 DI14 DI13 DI12 DI11 DI10 DI9
C8P2 C8P4 C7P2 C7P4 CeP2 C6P4 C5P2 C5P4

Salidas 0 DO8 DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO1
C4apP2 C4P4 C3P2 C3P4 C2pP2 C2P4 C1P2 C1P4

1 DO16 DO15 DO14 DO13 DO12 DO DO10 DO9
C8pP2 C8P4 C7P2 C7P4 CeP2 C6P4 C5P2 C5P4
diagndstico 2 SCS8 SCSs7 SCS6 SCS5 SCs4 SCS3 SCS2 SCS1
(entrada) 3 SCO8 SCO7 SCO6 SCO5 SCO4 SCO3 SCO2 SCO1
4 SCO16 SCO15 SCO14 SCO13 SCO2 SCO1M1 SCO10 SCO9
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