B5133-0
Conector cableable en campo
Conector hembra, M8 x 1/ 8 mm, recto
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Caracteristicas
Tipo B5133-0
N.°de ID 6901030 c € o ROHS
compliant
°de CA <™ e
Conector A Conector hembra, M8 x 1, Recto Tuerca de acoplamiento de metal
Numero de polos 3 Grado de proteccién IP67
P Terminal de abrazadera ajustable
Contactos Latén,CuZn,Dorado Conector hembra que se puede cablear en
terreno
Empufiadura Plastico, PBT, Negro Disefio recto
3 polos
Tuerca y tornillo de unién Fundicién inyectada de zinc, GD-Zn, Ni- metr. Rosca interna M11 x 0,75
quelado Pasacables de 3,5...5,0 mm
Junta Plastico, neopreno . .,
P Asignacion de contactos
Junta para rosca plastico, FPM/FKM
Rosca interna M11 x 0,75
Didmetro exterior del cable 3.5...5 mm : 5
Seccion transversal del conductor/capaci- 0.14...0.5 mm? 4
dad de sujecion
Modo de conexion Conexion atornillada y a presion
Vida util de funcionamiento mecanico > 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de proteccion IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C
Voltaje nominal 60 V
Corriente 4 A
Resistencia de aislamiento 210°Q
Resistencia de paso <3 mQ

Propiedades quimicas y mecanicas
En reposo -40...+85 °C

En movimiento -40...+85 °C
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