VB2-FSM4.4-2MFK3

Sistema de distribucidon de 2 puertos — Distribuidor en Y sin
cable, conector macho M12x1 - 2 conectores hembra M8x1

Tipo VB2-FSM4.4-2MFK3

N.°de ID 6930559

distribuidor E/S 2

Conector A Conector macho, 2 conectores hembra,

Numero de polos

M12 x 1, M8 x 1 - M12 x 1
4/3

Contactos

Latén,CuZn,Dorado

Soporte del contacto

Plastico, TPU, Negro

Caracteristicas

1P67

RoHS

compliant DEGREE OF

PROTECTION

M Conector macho M12 de 4-PIN

M Conector hembra M8, 3 polos

M En conformidad con las normas RoHS
M Grado de proteccion IP67

Empunadura

Plastico, TPU, Negro

Tuerca y tornillo de unién

Latén, CuZn, Niquelado

Junta

Plastico, FKM/FPM

Par de apriete

Vida util de funcionamiento mecanico

0.5...0.6 Nm
(Tener en cuenta el par de tension maxi-
mo de la pieza opuesta)

> 100 Ciclos de acoplamiento

Grado de suciedad

3/2

Asignacion de contactos

2

1 3 1
@ €
1 3

Grado de proteccion

IP67, Solo en el estado atornillado

Conector B

Propiedades eléctricas a +20 °C

M12 x 1

Voltaje nominal 60 V

Corriente 4 A
Resistencia de aislamiento >10°Q
Resistencia de paso <5mQ

En movimiento -30 °C...+90 °C
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WRENCH-FW/SIZE 17MM 6936175 TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Fﬁ\_=p Juego de llave dinamométrica;

empufadura con par ajustable 0.4
- 1,0 Nm, herramienta de ajuste de
par de apriete, llave de boca para
M8 (SW9), llave de boca para M12
(SW14)
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