
Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mülheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|4

BI
M

-IN
T-

Y1
X 

| 2
1-

02
-2

02
5 

18
-1

7  
| T

ec
hn

is
ch

e 
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en

BIM-INT-Y1X
Magneetveldsensor  –   Voor pneumatische cilinders

Technische gegevens

Type BIM-INT-Y1X

Identnr. 1056800

Algemene gegevens  

Doorgangssnelheid ≤ 10 m/s

Herhalingsnauwkeurigheid ≤ ± 0.1 mm

Temperatuurdrift ≤ 0.1 mm

Hysteresis ≤ 1 mm

Elektrische gegevens  

Uitgangsfunctie Tweedraads, NAMUR

Schakelfrequentie 1 kHz

Spanning nom. 8.2 VDC

Stroomopname niet-bedempt ≤ 1.2 mA

Stroomopname bedempt ≥ 2.1 mA

Certificaat volgens KEMA 02 ATEX 1090X

Interne capaciteit (Ci)/inductantie (Li) 150 nF/150 µH

Aanduiding van het apparaat EX II 1 G Ex ia IIC T6 Ga/II 1 D Ex ia IIIC
T135 °C Da

(max. Ui = 20 V, Ii = 60 mA, Pi = 80 mW)

Mechanische gegevens  

Bouwvorm Rechthoekig, INT

Afmetingen 32 x 5 x 6  mm

Materiaal behuizing Kunststof, PP

Materiaal actief vlak Kunststof, PP

Aandraaimoment bevestigingsschroef 0.4 Nm

Elektrische aansluiting Kabel

Kabeluitvoering Ø 3  mm, Blauw, Lif9YYW, PVC, 2  m

Aderdoorsnede 2x 0.14  mm2

Kenmerken

■Rechthoekig, hoogte 6 mm
■Kunststof, PP
■magneet-inductieve sensor
■DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
■Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
■Kabelaansluiting
■ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
■ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
■SIL2 (modus voor lage vraag) conform IEC

61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
■SIL3 (modus voor volledige vraag) conform

IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met
redundante configuratie HFT1

Aansluitschema

Functieprincipe

Magneetveldsensoren worden door
magneetvelden bekrachtigd en in het
bijzonder voor de positiecontrole van de
zuiger in pneumatische cilinders gebruikt.
Omdat magneetvelden door niet-magnetische
metalen kunnen dringen is het mogelijk
om met de sensor een aan de zuiger
aangebrachte permanente magneet door de
aluminium cilinderwand te detecteren.
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Technische gegevens

Omgevingsomstandigheden  

Omgevingstemperatuur -25…+70  °C

Vibratiebestendigheid 55 Hz (1 mm)

Schokbestendigheid 30  g (11 ms)

Beschermingsgraad IP67

MTTF 6198  Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)
40 °C

Montage op de volgende profielen  

Cilinderbouwvorm E N K F

Schakeltoestandsindicatie LED, Geel

Toebehoren

KLZ1-INT 6970410
Toebehoren voor montage van de
sensoren BIM-INT en BIM-UNT op
trekstangcilinders; cilinderdiameter:
32…40 mm; materiaal: Aluminium;
andere montagetoebehoren voor
verschillende cilinderdiameters op
aanvraag

KLDT-1 6913342
Klemstuk voor montage van
magneetveldsensoren op cilinders
met zwaluwstaartgroef; klembreedte:
10,5…12,4 mm; materiaal:
Aluminium; andere beugels voor
verschillende klembreedtes op
aanvraag

KLR1 6970600
Montagebeugel voor montage
van magneetveldsensoren op E
ronde cilinders met behulp van
spanbanden; materiaal: Trogamid;
bestel spanbanden afzonderlijk

INT STOPPER 6900473
Toebehoren ter beveiliging van het
schakelpunt op N T-groefcilinders;
massa T-groef: 5…5,6 mm
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Toebehoren

Afmetingen Type Identnr.
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC 7580020 scheidingsschakelversterker;

tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508;
Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen,
ingang Namur signaal; uitschakelbare
draadbreuk- en kortsluitbewaking;
programmeerbaar op arbeidsstroom- en
ruststroomgedrag; signaalverdubbeling;
afneembare schroefklemmen; 12,5 mm
breedte; 24VDC voedingsspanning



Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mülheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 4|4

BI
M

-IN
T-

Y1
X 

| 2
1-

02
-2

02
5 

18
-1

7  
| T

ec
hn

is
ch

e 
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en

Handleiding

Correct gebruik Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/34/EG en is geschikt
voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen conform
EN 60079-0:2018 en EN 60079-11:2012.Bovendien is het
geschikt voor gebruik in veiligheidssystemen waaronder
SIL2 (IEC 61508), PL c (ISO 13849-1) met HFT0 en SIL3
(IEC 61508), PL e (ISO 13849-1) met redundante configuratie
HFT1Om te zorgen dat het apparaat naar behoren wordt ge-
bruikt, moeten de nationale voorschriften en richtlijnen worden
opgevolgd.

Gebruik in explosieve atmosferen volgens classificering II 1 G en II 1 D (groep II, categorie 1 G, elektrisch materieel
voor gasatmosferen en categorie 1 D, elektrisch materieel
voor stofhoudende atmosferen).

Aanduiding (zie apparaat of technische fiche) É II 1 G en Ex ia IIC T6 Ga en É II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
conform EN 60079-0, -11

Toelaatbare omgevingstemperatuur op de plaats van gebruik -25…+70 °C

Installatie / Inbedrijfname De apparaten mogen enkel door gekwalificeerd personeel
worden opgebouwd, aangesloten en in bedrijf genomen. Het
personeel moet voldoende kennis hebben over beschermings-
graden, voorschriften en verordeningen voor elektrisch mate-
rieel in het Ex-bereik.Controleer of de classificatie en de aan-
duiding op het apparaat geschikt is voor de toepassing.

Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op ge-
certificeerde Exi-stroomkringen volgens EN 60079-0 en EN
60079-11. De maximaal toegelaten elektrische waarden moe-
ten in acht worden genomen.Na de aansluiting op andere
stroomkringen mag de sensor niet meer in EXi installaties wor-
den gebruikt. Bij de koppeling van (bijbehorend) elektrisch ma-
terieel moet het "bewijs van de intrinsieke veiligheid" worden
geleverd (EN60079-14).OPGELET! Bij gebruik in veiligheids-
systemen moet de gehele inhoud van het veiligheidshandboek
in acht worden genomen.

Inbouw- en montage-instructies Vermijd statische ladingen bij kunststoffen apparaten en ka-
bels. Reinig het apparaat enkel met een vochtige doek. Mon-
teer het apparaat niet in de stofstroom en vermijd stofafzet-
ting op de apparaten. Indien de apparaten en kabels mecha-
nisch beschadigd kunnen worden, dienen deze te worden be-
schermd. Zij moeten tegen sterke elektromagnetische velden
worden afgeschermd.De aansluitconfiguratie en de elektrische
parameters vindt u terug op het label van het apparaat of in de
technische fiche.

Onderhoud/service Reparaties zijn niet toegestaan. Het certificaat vervalt wan-
neer de reparaties of ingrepen aan het apparaat niet door de
fabricant worden uitgevoerd. De belangrijkste data uit het cer-
tificaat van de fabricant zijn opgesomd.


