* 2025-02-26T721:19:21+01:00

piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
4 digitale pnp ingangen filter 3 ms

4 digitale uitgangen 2 A
SNNE-0404D-0008

m directe IP-Link aansluiting
m glasvezelversterkte behuizing

= vergoten module-elektronica

—d=_=_=_=_n§——{ = metalen connector

= 265 33 .
i ¢ m beschermingsgraad IP67
co C1 Cc2 C3
3 } ingang M12 x 1
23 30
- 1

Type SNNE-0404D-0008
Identnr. 6824199
5 4 -X
Aantal kanalen 8 y
Bedrijfs-/lastspanning 20...29 VDC G- C2..C3
Bedrijfsstroom <25mA spanningsvoeding M8 x 1
. . - <

Lengte lichtgeleider < 15m

1 =24VDC Ug

2 4 2=24VDCU, *(00)2

Kanalenaantal 4 digitale ingangen volgens EN 61131-2 1 3 3=GND 3\ 9/ 1

4 =GND

Ingangsspanning

20...29 VDC uit bedrijfsspanning

Signaalspanning laag niveau

-3 tot 5 VDC (EN 61131-2, type 2)

Signaalspanning High Level

11 tot 30 VDC (EN 61131-2, type 2)

Ingangsvertraging

3 ms

max. ingangsstroom

6 mA

Kanalenaantal
Uitgangsspanning

4 digitale uitgangen volgens EN 61131-2
20...29 VDC uit lastspanning

Uitgangsstroom per kanaal

2 A (Z 4 A), kortsluitvast

Belastingstype

ohmsch, inductief, lampbelasting

Schakelfrequentie

< 500 Hz

Gelijktijdigheidsfactor

0.5

Afmetingen (B x L x D)
Vibratietest

30 x 126 x 26.5 mm
Volgens EN 60068-2-6

Schoktest

volgens EN 60068-2-27

Elektromagnetische compatibiliteit

Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Beschermingsgraad

IP67

Certificaten

CE, cULus
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I8mex = lLmax = 4 A
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LED's
LED gesignation | Status green | Status g | Function
IF-Link / modulks status | BUN S ERR K3 | fickers/ON | OFF Recating eror-frae IP-Link protocols
flickars flickars Receiving fauty IP-Link protocols
OFF fickears Raceiving faulty IP-Link protocols J system faukt
OFF O Mo receipt of IP-Link protocols / module aerror
Iriputs 0.3 COFF Input inactve (not dampenad)
[ Input active (dampensd)
Outputs 4.7 OFF Output mactive (not switched)
O Output active (switched)
Powar supphy Lg OFF Operating voltage LB = 18 VDO
oM Opsrating voltage Ug = 18VDG
L OFF Load voltags U < 168 VDT
[ Load voltage Uy = 18 VDC
data in de procesafbeelding
Bit7 | Bit6 | Bits | Bita | Bita | Bit2 | Bit1 | Bito
R T N e e |Input _ BYe0 | imshiupusen gies | C1F2 | C1Pd | COP2 | Qo
A bt g dala anod il Sata e an mappesd. Outpul Em 0 sonnacted wa the P Link C,SPE Gapq_ GEPE C2p4
Coupling modul e paramaler Syta algnmant is "csabied” and Input Byte O C1P2 | C1P4 | COP2 | GOP4 | 15 used by tha physicaly precascing
e prenacis Dyta has been used halhwey bit-cierfad axlanson mocla
A bl gt dala and culput dala each o meppead, m“‘ Bm o GSFE GSF‘.’ GEF"E GEFH connacied v tha P Link,
Coupling module paramaler Sita algnment is sciatac Input Byte O iclle idle iclle e | C1RP2 | CAR4 | COP2 | C0P4
1 b inpul data Bnd oulpid dala each ane mappadc
Output Byte O C3F2 | GEP4 | C2P2 | C2P4 | e idle iclle e

... = Connector ne., P... = Pin no.
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