RKCA4T-P7X2-20-RSC4T/TXL
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Dane techniczne

Typ
Nr kat.

Ztacze A

Liczba stykéw

RKCA4T-P7X2-20-RSCAT/TXL
100000120

Ztacze zenskie, M12 x 1, Prosty, Kodo-
wanie A

3

Styki

mosigdz,CuZn,Ztocone

Materiat wokét stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Potprzezroczy-
sty

Nakretka/sruba mosigdz, CuZn, Niklowane

Uszczelnienie Tworzywo sztuczne, FPM/FKM

LED display dual LED

Display operating voltage LED, Zielony

Display switch state LED, Zétty

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3

Typ ochrony

IP67, IP69K, Tylko w skreconym stanie

Ztgcze B

Liczba pinow

Zigcza, M12 x 1, Prosty, Kodowanie A
3

Styki

Materiat wokét stykow

mosigdz,CuZn,Ztocone

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Uchwyt

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Nakretka taczaca / sruba zabezpieczaja-
ca

mosigdz, CuZn, Niklowane

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3

Stopien ochrony

IP67, IP69K, Tylko po skreceniu

Kabel

Cechy charakterystyczne

IP67/

UK

IP69K

RoHS

compliant

DEGREE OF|

PROTECTION|

gmm @
%aam u L L
M ztgcze zenskie M12, proste, 3-pinowe
W Z 2-kolorami LED (PNP, zétty, zielony), do-
okolnie
M Ztacze meskie M12, proste, 3-pinowe
M Materiat powtoki: PUR
M Kolor powtoki: czarny
M Przystosowane do pracy w fancuchach ka-
blowych
M Odpornos¢ na zwigzki agresywne chemicz-
nie, promieniowanie UV i oleje
M Ognioodpornos¢ (FT2 zgodnie z UL 1581,
IEC 60332-2-2)
M Odporno$¢ na iskry spawalnicze
M Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani
LABS
M Szczegdlna odpornosé na $cieranie
M Stopien ochrony: IP67, IP69K
M Dlugos$¢ przewodu: 20 m

Przekréj poprzeczny przewodu
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Dane techniczne , i
Przyporzadkowanie stykow

Kabel ) 2

Srednica przewodu 4.1 mm £0.20 BN 38U 28U BN

Dtugosé przewodu 20 m o

Otulina przewodu PUR, Czarny 48K 4 BK

Izolacja zyty PP

Przekroj przewodu 3 x0.34 mm? schemat obwodu

Przewaod linkowy, uktad 42 x 0.1 mm

Kolory zyt BN, BU, BK T3 1' SE i ir_'T]

Y\C/:’raéciwoéci elektryczne w temp. +20 i 4> iBU_ SZYi\ SZYi\ SZGS\ SZG:\ I 4 i
i 3> 3 |

Napiecie nominalne 30 Vie F B e N

Napiecie testowe 2000 vV

Prad 4 A

Rezystancja izolaciji > 30.5 MQ/km

rezystancja przewodzenia maks. 57 Q/km

Wiasciwosci chemiczne i mechanicz-

ne

Kat giecia (montaz stacjonarny) 25xd

Kat giecia (elastyczne zastosowanie) =210xd

Cykle zagiecia =25 min

Dopuszczalne przyspieszenie maks. 5 m/s?

Dopuszczalne przemieszczenie poziome 5 m (przy 5 m/s?)

Dopuszczalne przemieszczenie pionowe 2 m (przy 5 m/s?)

Dopuszczalna predkosé przemieszczenia 3.3 m/s

Naprezenie skrecajgce + 180 °/m

Temp. otoczenia (nieruchomy) -50...480 °C

Temp. otoczenia (ruchomy) -25...+80 °C

Temperatura otoczenia (tancuch kablo-  -25...+60 °C

wy)

Akcesoria
TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170 BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206
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Zestaw kluczy dynamometrycznych;
uchwyty z regulowanym momentem
dokrecajacym 0,4-1,0 Nm, klucz
dynamometryczny do ztagczy M8
(SW9), klucz czotowy do ztaczy M12
(SW 14)

Etykieta do przewodow TEL i TXL,
dtugos¢: 18 mm, wysokos$c: 4 mm,
materiat: poliweglan (PC), kolor: biaty,
bez zwigzkéw halogenu, odpornosc
na rozprzestrzenianie sie ptomienia
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Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC 100048170 Uchwyt na etykiety PCV do identyfikaciji
kabli przedtuzajacych (seria produktéw
TEL/TXL); do kabli o $rednicach: min.
5 mm; wymiary 4 x 18 mm; jednostka
dostawy: 50 szt. w opak.
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