FP100-300L-34-NA-H1141
Przeptywomierz — Czujnik zanurzenia bez zintegrowanego

modutu przetwarzania
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Dane techniczne

Typ FP100-300L-34-NA-H1141
Nr kat. 100001048
Temperatura medium -25...+485 °C

Cechy charakterystyczne

B Wkrecany adapter z przytgczem proceso-
wym NPT 3/4", meski gwint uwzgledniony w
dostawie

M Materiat obudowy: 1,4571 (316Ti)

M Glebokos$¢ zanurzenia 16,9 mm

M Monitorowanie przeptywu mediéw ciektych

M Stopien ochrony IP66, IP67 i IP69K

m8...33VDC

W Styk NO/NZ, wyjscie PNP/NPN, IO-Link

BM12 x 1 zlgcze meskie

Schemat podtgczenia

Zastosowanie

Warunki montazowe

Czujnik zanurzeniowy

Zastosowanie

ciecze

Dhugosé rurki (L1)

45 mm

Giebokos¢ zanurzenia (L)

16.9 mm, W przypadku korzystania z do-
taczonego adaptera

Wytrzymatos$¢ cisnieniowa 300 bar
Czas odpowiedzi TO9 6 s

Czas odpowiedzi TO5 3s
Standardowy zakres przeptywu 3...300 cm/s

Dowolne wyréwnanie osiowe preta czuj-
nika w medium

Rozszerzony zakres przeptywu

1...300 cm/s

Uwaga dotyczaca rozszerzonego zakresu
przeptywu

Kierowany naptyw do oznaczenia +20 °

Gradient temperatury

< 300 K/min

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)

Materiat adaptera

Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti)

Materiaty (kontakt z mediami)

Stal nierdzewna 1.4571 (AISI 316Ti), O-
ring z FKM

Czujnik podtgczenia procesu

gwint zenski M18 x 1.5

Adapter podtgczenia procesu

Potaczenie elektryczne

Gwint meski M18 x 1,5; gwint meski NPT
3/4"

Zigcze, M12 x 1
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Zasada dziatania

Czujnik przeptywu dziata zgodnie z zasadg
kalorymetryczng. Cechg wyrdzniajacy tej
zasady jest to, ze natezenie przeptywu jest
bezposrednio skorelowane ze stratami energii
cieplnej w sondzie. Zwiekszone straty energii
sg zatem bezposrednig miarg zwiekszonego
natgzenia przeptywu.
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Dane techniczne

Klasa ochrony IP66

IP67

IP69K
Warunki srodowiskowe
Temperatura pracy -40...+85 °C
Temperatura sktadowania -40...+80 °C

Shock resistance

50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27

Odpornos¢ na wibracje

20 G (55...2000 Hz)DIN EN 60068-2-6

Testy/aprobaty

Certyfikaty CE
cULus

Numer rejestracji UL E516036

MTTF

120 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.

99) 40 °C
Akcesoria
FAA-A1-1.4571 100001987 FAA-80-1.4571
Wkrecany adapter do czujnikéw
zanurzeniowych z serii FS. , FP.;
materiat: Stal nierdzewna 1.4571
(316Ti); podigczenie procesowe:
wexis—_ ] N1/2" wexis—_] l
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100001989

Wkrecany adapter do czujnikow
zanurzeniowych z serii FS. , FP.,;
materiat: Stal nierdzewna 1.4571
(316Ti); podtaczenie procesowe:
G1/4"

100001991

Wkrecany adapter do czujnikow
zanurzeniowych z serii FS. , FP.;
materiat: Stal nierdzewna 1.4571
(316Ti); podtaczenie procesowe:
G3/4"

f
G1/2" 14.5

FAA-34-1.4571

M18x 1.5
532 n 3y

N3/4" 145

100001988

Wkrecany adapter do czujnikdéw
zanurzeniowych z serii FS. , FP.;
materiat: Stal nierdzewna 1.4571
(316Ti); podtaczenie procesowe:
G1/2"

100001990

Wkrecany adapter do czujnikéw
zanurzeniowych z serii FS. , FP.;
materiat: Stal nierdzewna 1.4571
(316Ti); podtaczenie procesowe:
N3/4"
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Akcesoria

Rysunek wymiarowy
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Rysunek wymiarowy
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Typ

FM-IM-3UP63FX

Nr kat.
6625025

6625013

6625515

6625503

Nr kat.
100000818

Kabel potaczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 4-styk., dtugosc¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PVC, czarny;
aprobata cULus

Kabel potaczeniowy, ztacze zenskie
M12, proste, 4-styk., dtugosc¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PVC, czarny;
aprobata cULus

Kabel potaczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 4-styk., dtugosc¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PUR, czarny;
aprobata cULus

Kabel potaczeniowy, ztacze zenskie
M12, proste, 4-styk., dtugosc¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PUR, czarny;
aprobata cULus

Przetwornik sygnatowy do czujnikow
przeptywu typu non-Ex z serii FP...-
...-NA-...; napiecie robocze 20...30

VDC; pasek diod LED do wyswietlania

predkosci przeptywu i temperatury
medium; urzgdzenie |O-Link z

wyjéciami tranzystorowymi do natgzenia

przeptywu, temperatury i btedow
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Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

FM-IM-3UR38FX 100000820 Przetwornik sygnatowy do czujnikéw
przeptywu typu non-Ex z serii
FP...-...-NA-...; napigcie robocze
20...250 VAC; pasek diod LED do
wyswietlania predkosci przeptywu i
temperatury medium; urzgdzenie 10-
Link z wyjsciami przekaznikowymi do
natgzenia przeptywu, temperatury i
btedow

FM-IM-2UPLIB3FX 100000819 Przetwornik sygnatowy do czujnikow
przeptywu typu non-Ex z serii FP...-
...-NA-...; napiecie robocze 20...30
VDC; pasek diod LED do wyswietlania
predkosci przeptywu i temperatury
medium; urzadzenie 10-Link z wyjsciem
analogowym do natezenia przeptywu
oraz wyjsciami tranzystorowymi
temperatury i bledéw
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