LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Odporny na cisnienie czujnik przemieszczenia liniowego —
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Dane techniczne

Cechy charakterystyczne

M Przeznaczone dla cylindréw hydraulicznych

Typ LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 B Mozliwosé montazu w szafie
Nr kat. 100002116 B Czujnik jest odporny na cisnienie do 340
. . : baréw (ciggte), 680 baréw (chwilowe)
Measuring principle Magnetostrykcyjne M ustawiany zakres pomiarowy
Dane ogélne B Wyijscie ’analogowe 0,5..45V .
B 1 przewdd 0,25 m ze ztgczem meskim M12
Zakres pomiarowy 150 mm
Rozdzielczos¢ 16 bit Schemat pod%aczenia
martwa strefa a 30 mm
martwa strefa b 63.2 mm Ly | BN +
@ 2WH progr.input
Doktadno$¢ powtarzalnosci < 0.01 % petnej skali _-)4|3K—
e 17U
Blad liniowosci <0.04 % p.s. ét 1a e
Histereza <0.026 mm e ::) 5GY
Dane elektryczne 1 BN .
Napiecie zasilania 8...30 VDC <H> :: 2WH progr.input
Tetnienie szczatkowe <10 % U, { | 4BK JWu
Napiecie testowe izolacji <0.5kV oy 2 B —
= 3 5 n.c.
= | n.c.

Ochrona przed przerwg w obwodzie/od-
wrotng polaryzacjg

tak (napiecie zasilania)

Funkcja wyjscia

5-stykowe, Wyjscie analogowe

Napiecie wyj$ciowe

05..45V

Rezystancja obcigzenia wyjscia napiecio-
wego

2 2 kQ

Pobdr pradu

Dane mechaniczne

< 60 mA przy 24 V DC

Zasada dziatania

LTE to czujnik magnestostrykcyjny
przeznaczony do precyzyjnej kontroli pozycji
cylindréw hydraulicznych.

Czujnik pewnie i precyzyjnie zapamietuje
warto$¢ absolutng. Nawet w przypadku
problemoéw z zasilaniem. Dlatego tez w takich
wypadkach niepotrzebne jest dodatkowe jego

Wykonanie Pret zerowanie. Czujniki te pracujg bezkontaktowo
i nie podlegajg z tego powodu zuzyciu i
Wymiary 276.5 mm dodatkowej obstudze.

Materiat obudowy

Stal nierdzewna, 1.4305 (AISI 303)

Materiat powierzchni aktywnej

sal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
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Dane techniczne A B

Potfgczenie elektryczne Kabel ze ztgczem, M12 x 1

Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy -40...+85 °C
Odpornos¢ na wibracje 30 Hz (1 mm)
Odpornos¢ na uderzenia 100 g (11 ms) ie
Stopien ochrony IP68 } }
A B
Instrukcja montazu
Instrukcja montazu / Opis
S
Montaz
Aby przymocowac czujnik, zatyczka
koncowa sitownika hydraulicznego musi mie¢
gwintowany otwor M18 x 1,5 zgodnie z normg
1ISO 6149-1. Wigcej informacji mozna znalez¢
w instrukgji obstugi.
- .
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Akcesoria
STM-AL-R10 6900409 STS-R10 6900411
Standardowy element pozycjonujacy Standardowy element dystansowy
z 4 otworami, materiat: Aluminium wykonany z metalu niezelaznego

do oddzielania elementu
pozycjonujgcego od podstawy
ttoczyska hydraulicznego

CM-R10 6900416

Standardowy element pozycjonujacy
przeznaczony do montazu w
sitownikach hydraulicznych

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 3|3

LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151] 08-11-2023 18-51 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych



