REI-04Q6C-2H500-H1181
Enkoder inkrementalny
Seria Industrial

335
i Cechy charakterystyczne
2[0.08] -
I 2.5[0.10] :Ko’mierz zaciskowy, @ 36,5 mm
e M Pomiar optyczny
t : M Materiat watu: stal nierdzewna
@ 36.5 [1.44] { B Klasa ochrony watu IP50
200079 gD g tH— —-—- I
34.601.36] | I ‘ :ggsa+c;(;h£%ny obudowy IP65
+ 36.8 [1.45] :Maks 12 000 obr./min
8...30 VDC
10 [0.39] T l [ |
~—L | 11[0.45] M Maks. czestotliwos¢ impulséw 200 kHz
M12x 1 ’ M Meskie ztacze M12 x 1, 8-stykowe
B 500 impulséw na obrot
Dane techniczne i
Schemat podtaczenia
Typ REI-04Q6C-2H500-H1181
1 GND
Nr kat. 100011152 2 U, N
Measuring principle Optical 3 A
z 4  Ainv.
Dane ogodlne "B
Maks. predko$¢ obrotowa 12 000 obr./min 6 Binv.
Moment of inertia of the rotor 0.2 x 10° kgm? ; ginv
Starting torque <0.05Nm PH shield
Typ wyjscia Przyrostowy
Rozdzielczos¢ inkrementalna 500 ppr
6
Dane elektryczne 7
1 4
Napiecie robocze U, 8...30 VDC 87>
2
Prad bez obcigzenia <40 mA
Prad wyjscia <50 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Maks. czestotliwos¢ impulséw 200 kHz
Wysoki poziom sygnatu min. U - 3V
Niski poziom sygnatu maks. 0,5V
Funkcja wyjscia Push-Pull/HTL, odwracalny
Dane mechaniczne
Flange type Clamping flange
Flange diameter @ 36.5 mm
Shaft Type Wat lity
Srednica oski D (mm) 6
Dtugos¢ fali L [mm] 12.5
Shaft with flat
Shaft material Stal nierdzewna
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Dane techniczne

Materiat obudowy

Chromowane aluminium

Potaczenie elektryczne

Zigcze, M12 x 1

8-stykowe, katowe

Axial shaft load 20N

Radial shaft load 40N
Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy -20...+85 °C

Odpornos¢ na wibracje (EN 60068-2-6)

Odpornosc¢ na uderzenia (EN

100 m/s?, 55...2000 Hz
1000 m/s?, 6 ms

60068-2-27)

Stopien ochrony IP65
Protection class shaft IP50
Akcesoria
RCS-15-06-04 1545363 RCS-15-06-06 1545362
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120°

f 120°

Sprzegto mieszkowe, $rednica
zewnetrzna: 15 mm, srednica otworu:
6 mm/4 mm

1545361

Sprzegto mieszkowe, $rednica
zewnetrzna: 15 mm, $rednica otworu:
8 mm/6 mm

100048778

tacznik mieszkowy z piastg
aluminiowg @ 20 mm; d1 =6 mm,
d2 =8 mm

100048785

tacznik mieszkowy ze stali
nierdzewnej @ 20 mm; d1 = 6 mm,
d2 =6 mm
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Sprzegto mieszkowe, $rednica
zewnetrzna: 15 mm, $rednica otworu:
6 mm/6 mm

100048777
tacznik mieszkowy z piastg
aluminiowa @ 20 mm; d1 =6 mm,
d2 =6 mm

100048779
tacznik mieszkowy z piastg
aluminiowg @ 20 mm; d1 = 6 mm,
d2 =10 mm

100048786

tacznik mieszkowy ze stali
nierdzewnej @ 20 mm; d1 =6 mm,
d2 =10 mm
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RA-SDC-30-06-10 100048791 RA-SDC-30-06-06 100048790
Ziacze z tarcza sprezynujaca Ztacze z tarczg sprezynujaca

. @30 mm, d1 =6 mm, d2 = 10 mm . @ 30 mm, d1 =6 mm, d2 = 6 mm
+ | Il
‘3 o

RA-HC-25-06-06 100048794 RA-HC-25-06-10 100048795

Aluminiowe sprzegto helikalne
@ 25 mm; d1 =6 mm, d2 =10 mm

Aluminiowe sprzegto helikalne
l F, @ 25 mm; d1 =6 mm, d2 =6 mm

Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
RKC8T-2/TXL 6625142 Kabel potaczeniowy, zlgcze zenskie
M12, proste, 8-styk., dtugos¢ kabla:
§ 2 m, materiat powtoki: PUR, czarny;
i ols, aprobata cULus

-

WKC8T-2/TXL 6625145 Kabel potaczeniowy, zlgcze zenskie
FFW“ M12, katowe, 8-styk., dtugos¢ kabla:
i 2 m, materiat powtoki: PUR, czarny;

— aprobata cULus

L

Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

ownsn RA-SAB-5-20 100038292 Ramie sprezynowe do matych

. enkoderdéw inkrementalnych; z
kotnierzem 36,5 mm i 40 mm; zalecana
(2 sita nacisku kontaktu 5 N; maks. sita
4016] nacisku kontaktu 20 N

=6 [0.24]
b
35(138]
1

400157 -

19.5(0.77]

9.5(0.37]

54
213, L |
| 150.59]

I |

6310.25)

20[0.79]
40(1.57)

RA-MW-200-5.5-DK1-6 100038295 Aluminiowe koto pomiarowe
(radetkowane krzyzowo) do enkoderow;
obwad 0,2 m, szeroko$¢ 5,5 mm, D =
6 mm

55(0.22] | A
12.5[049]

RA-MW-200-6.5-PS1-6 100038296 Aluminiowe koto pomiarowe (gtadkie
PU) do enkoderéw; obwaéd 0,2 m,
szerokos¢ 6,5 mm, D =6 mm

6.5[0.26]
1255 (0.49]

mm (inch]
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Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

RA-MW-200-5.5-OR1-6 100038298 Aluminiowe koto pomiarowe (pierscien
O-ring) do enkoderéw; obwdd 0,2 m,
szerokos¢ 5,56 mm, D =6 mm

55022
12.5[0.49]

RA-MW-B0-5.5-DK1-6 100038299 Aluminiowe koto pomiarowe
(radetkowane krzyzowo) do enkoderow;
obwad 6", szeroko$¢ 5,5 mm, D = 6 mm

5.5(0.22]

RA-MW-B0-6.5-PS1-6 100038300 Aluminiowe koto pomiarowe (PU gtadki)
do enkoderéw; obwadd 6", szeroko$¢
6,5mm, D =6 mm

6.5[0.26]

RA-MW-B0-5.5-OR1-6 100038301 Aluminiowe koto pomiarowe (O-ring)
do enkoderéw; obwdd 6", szerokos¢
55mm, D=6 mm

55[022]
12.5[0.49]
m {inch]
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