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Akcesoria

gniazdo termiczne

Dla czujnikow temperatury
THW-3-N1/2-A4-L200

= Gniazda termiczne dla sond temperaturo-

wych
= Srednica zakoniczenia 3 mm
S0 m Podtaczenie procesowe za pomoca gwintu
N1/2" Zona meskiego 1/2" NPT

m Glebokos¢ zanurzenia 200 mm

25 J
29

/ Opis ogélny

L/ Gniazda termiczne stosowane sg w celu unik-

: nigcia montazu sond pomiarowych pod cisnie-
niem. Zapobiega sie tez w ten sposob bezpo-
Sredniemu kontaktowi z medium. Sonda po-
miarowa moze by¢é wymieniana bez potrzeby

przerywania procesu.

Typ THW-3-N1/2-A4-L200
Nr kat. 100014657

Zakres temperatur

Zakres pomiarowy -50...350 °C

-58...662 °F
Glebokos$¢ zanurzenia L 200 mm
Outer diameter 5 mm

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Internal diameter 3.1 mm

Podtgczenie procesowe Gwint meski 1/4” NPT
Wytrzymatos$¢ cisnieniowa 400 bar

Maks. moment dokrecenia nakretki obudowy 100 Nm
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