NI4-DSU35-2AP4X2
Czujnik indukcyjny
obrotowych

— czujnik podwajny dla napedow

Cechy charakterystyczne

M obudowa prostopadtoscienna typu DSU35

M tworzywo sztuczne PP-GF30-VO

M dwa wyjscia monitorujace pozycje elementu
obrotowego

M do montazu na wszystkich standardowych
elementach wykonawczych

M2 wyjscia PNP NO

M 4-przewodowy DC, 10...65 VDC

M przewod

Dane techniczne

Typ NI4-DSU35-2AP4X2
Nr kat. 1569900

Dane ogodlne

Znamionowy zakres detekciji 4 mm

Warunki montazowe

Niepowierzchniowy

Wspétczynniki korekcji

Doktadnos¢ powtarzalnosci

St37 = 1; Al = 0,3; stal nierdzewna = 0,7;
Ms =04

< 2 % petnej skali

Dryft temperaturowy <310 %
Histereza 3...15 %
Dane elektryczne

Napiecie zasilania 10...65 VDC
Tetnienie szczatkowe <10 % U,
Nominalny prad zasilania DC <200 mA
Prad bez obcigzenia 15 mA

Prad szczatkowy <0.1mA
Napiecie testowe izolacji <0.5kV

Zabezpieczenie przed zwarciem

tak / Cykliczne

Spadek napiecia przy |,

<18V

Ochrona przed przerwg w obwodzie/od-
wrotng polaryzacjg

tak / Catkowite

Funkcja wyjscia

Czestotliwos¢ przetgczania

4-przewodowy, Styk NO, PNP
0.05 kHz

Dane mechaniczne

Wykonanie czujnik podwojny dla napedow
obrotowych, DSU35
Wymiary 59 x 60 x 35.4 mm

Schemat podtagczenia
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Zasada dziatania

Czujniki indukcyjne przeznaczone sg

do bezkontaktowej detekcji metalowych
obiektow. Czujniki podwojne zostaty specjalnie
zaprojektowane do detekcji stanu zaworéw

i napedow obrotowych. taczg one zalety
pewnosci pracy czujnikow indukcyjnych oraz
elastycznosci zastosowania systeméw w
obudowach modutowych.

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|3

NI4-DSU35-2AP4X2| 08-11-2023 15-10 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych



Dane techniczne

Materiat obudowy Tworzywo sztuczne, PP-GF30, Zétte

Materiat powierzchni aktywnej tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne

PA12-GF20, czarny

Maks. moment dokrecenia nakretki obu- 3 Nm
dowy
Potfgczenie elektryczne Kabel

Typ przewodu

@ 5.2 mm, Szary, LifYY, PVC,2 m

Przekréj przewodu 4 x0.34 mm’
Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy -25...470 °C
Odpornosc¢ na wibracje 55 Hz (1 mm)
Odpornos$¢ na uderzenia 30 g (11 ms)
Stopien ochrony IP67

MTTF
99) 40 °C

2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.

Wskaznik stanu przetgczenia

2 x LED, Zétty/czerwony

Akcesoria

6900225

Element montazowy (krgzek) do
podwajnych czujnikéw; tumiona
pozycja koncowa; rozstaw otworéw
na powierzchni gniazda: 80 x 30 mm
i 130 x 30 mm; wysokosé trzpienia
mocujgcego (przediuzenia trzpienia):
20 mm (30 mm)/@: maks 30 mm

BTS-DSU35-EB1

-

6900230

Zestaw montazowy do podwaojnych
czujnikéw do wiekszych napedow
obrotowych; @ ptytki dystansujgcej
i pierscienia sprezynujacego
zabezpieczajacego: maks. 65 mm;
rozstaw otworéw na powierzchni

BTS-DSU35-202

gniazda: 30 x 80 mm (30 x 130 mm);

wysokos$¢ trzpienia mocujacego
(przedtuzenia trzpienia): 20 mm
(30 mm)/QJ: maks 40 mm

6900403
Zestaw montazowy do podwdjnych

BTS-DSU35-207

i pierscienia sprezynujgcego
zabezpieczajgcego: maks. 110 mm;
rozstaw otworéw na powierzchni
gniazda: 30 x 130 mm; wysokos$¢
trzpienia mocujacego (przedtuzenia
trzpienia): 50 mm/J: maks 75 mm
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BTS-DSU35-Z01

BTS-DSU35-203

BTS-DSU35-EBE3

6900229

Zestaw montazowy do podwdjnych
czujnikéw do wigkszych napedéw
obrotowych; @ plytki dystansujacej

i pierscienia sprezynujgcego
zabezpieczajgcego: maks. 65 mm;
rozstaw otworéw na powierzchni
gniazda: 30 x 80 mm (30 x 130 mm);
wysokos$¢ trzpienia mocujacego
(przedtuzenia trzpienia): 20 mm/Q:
maks 30 mm

6900231

Zestaw montazowy do podwajnych
czujnikow do wiekszych napedow
obrotowych; @ ptytki dystansujgcej

i pierscienia sprezynujacego
zabezpieczajacego: maks. 110 mm;
rozstaw otworéw na powierzchni
gniazda: 30 x 130 mm; wysokos$¢
trzpienia mocujgcego (przedtuzenia
trzpienia): 30 mm/J: maks 70 mm

6901070
Element montazowy (krazek) do

czujnikéw do wigkszych napedéw T — podwajnych czujnikéw; ttumiona
obrotowych; @ ptytki dystansujgcej K ! ﬂﬂ pozycja koncowa; regulowany punkt
t =T

przetgczania ,otwarty” i ,zamkniety”;
rozstaw otworéw na powierzchni
gniazda: 80 x 30 mm i 130 x 30 mm;
wysokos$¢ trzpienia mocujacego
(przedtuzenia trzpienia): 20 mm/J:
maks 30 mm
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BTS-DSU35-EU2 6900455

Element montazowy (krgzek) dla
czujnikéw podwdjnych; niettumiona
pozycja koncowa dla napedéw
obracajgcych sie zgodnie lub
przeciwnie z kierunkiem wskazéwek
zegara; rozstaw otworéw na
powierzchni czotowej 80 x 30 mm i
130 x 30 mm; wysoko$¢ trzpienia 20
(30) mm / @ maks. 30 mm
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