BI15U-EM30WD-AP6X-H1141
Czujnik indukcyjny — dla przemystu spozywczego

Dane techniczne

Typ BI15U-EM30WD-AP6X-H1141
Nr kat. 1634820
Dane ogolne

Znamionowy zakres detekgiji

Warunki montazowe

15 mm

Powierzchniowy

Bezpieczny zasieg roboczy

< (0,81 x Sn) mm

Doktadno$¢ powtarzalnosci

< 2 % petnej skali

Dryft temperaturowy <310 %
<+20%,<-25°C,2+70°C
Histereza 3..15 %

Dane elektryczne

Napiecie robocze U, 10...30 VDC
Tetnienie U, <10 % Ugpa
Prad znamionowy DC |, <200 mA
Prad bez obciazenia <25 mA
Prad szczatkowy <0.1mA
Napiecie testowe izolaciji 0.5 kv
Zabezpieczenie przed zwarciem tak/Cykliczne
Spadek napiecia przy . <18V
Zabezpieczenie przed przerwaniem prze- tak/Catkowite

wodu / odwrotng polaryzacijg

Funkcja wyjscia

stabilnos¢ w polu DC

3-przewodowy, Styk NO, PNP
300 mT

stabilnos¢ w polu AC 300 mTss
Klasa ochrony ol
Czestotliwos¢ przetgczania 0.75 kHz

Cechy charakterystyczne

M gwintowany cylinder M30x1.5

M stal nierdzewna 1.4404

M Przednia cze$¢ wykonana z ciekfokrysta-
licznego polimeru

B Wspétczynnik 1 dla wszystkich metali

M Odporno$¢ na pola magnetyczne

M Dla temperatury -40 °C...+100 °C

M Wysoki stopien ochrony IP69K umozliwia-
jacy prace w trudnych warunkach $rodowi-
skowych

M Specjalne uszczelki dwuwargowe

M Ochrona przed wszystkimi standardowymi
kwasowymi i zasadowymi $rodkami czysz-
czacymi

B Oznaczenie trwale czytelne, wygrawerowa-
ne laserowo

M 3-przewodowy DC, 10...30 VDC

Mwyjscie PNP NO

M ztacze M12 x 1

Schemat podtgczenia
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Zasada dziatania

Czujniki indukcyjne dedykowane dla
przemystu spozywczego sg catkowicie
uszczelnione i odporne na $rodki czyszczace
oraz dezynfekujgce. Nasze czujniki serii uprox
+ spetniaja nawet bardziej rygorystyczne
wymagania niz te stawiane przez stopnie
ochrony IP68 i IP69K. Dzieki wykonaniu czota
czujnikow z tworzywa LCP i ich obudowy

ze stali nierdzewnej, charakteryzujg sie

one catosciowo doskonatg wytrzymatoscia i
wysokim stopniem ochrony.

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|3

BI15U-EM30WD-AP6X-H1141| 21-02-2025 20-50 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych



Dane techniczne e [mA]
Dane mechaniczne 200
Wykonanie Cylindryczne gwintowane, M30 x 1.5 150
Wymiary 62 mm 100
Materiat obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) =i
Materiat powierzchni aktywnej tworzywo sztuczne, LCP (0 N 10 O O— 70 80 90 190‘
Obudowa zigcza tworzywo sztuczne, PP Trd
Dopuszczalne ci$nienie na powierzchni <10 bar
czotowej
Maks. moment dokrecenia nakretki obu- 75 Nm
dowy
Potaczenie elektryczne Zigcze, M12 x 1
Warunki srodowiskowe
Temperatura pracy -40...+100 °C
Odpornos¢ na wibracje 55 Hz (1 mm)

Odpornos¢ na uderzenia 30 g (11 ms)

Stopien ochrony IP68
IP69K

MTTF 874 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.
99) 40 °C

Wskaznik stanu przetgczenia LED, Zétty

Instrukcja montazu

Instrukcja montazu / Opis

Dystans D 60 mm
=
\\\\\\\\ % Dystans W 3xSn
i )é‘ Dystans T 3xB
=
= Dystans S 1,5xB
=
T —— Dystans G 6 x Sn

Srednica po- @30 mm

G /?\ wierzchni aktywnej

B

Wszystkie cylindryczne gwintowane czujniki
do montazu napowierzchniowego uprox

+ moga by¢ réwniez montowane ponizej
powierzchni montazowej. Wkrecenie czujnika
0 potobrotu gwintu zapewnia bezpieczna jego
prace.
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Akcesoria

MW30 6945005 BSS-30 6901319

Wspornik montazowy dla czujnikéw Uchwyt montazowy dla czujnikéw
cylindrycznych gwintowanych; cylindrycznych gwintowanych i
materiat: Stal nierdzewna A2 1.4301 gtadkich; materiat: Polipropylen
(AISI 304)

PN-M30 6905308

Nakretka amortyzujgca dla gwintu
M30x1; materiat: Stal nierdzewna A2
1.4305 (AISI 303)

Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
RKH4-2/TFE 6935482 Kabel potaczeniowy, zlgcze zenskie
M12, proste, 3-styk., nakretka ze stali
i nierdzewnej, diugo$¢ kabla: 2 m,
e materiat powtoki: PVC, szary; zakres
F J EEEE—— temperatur: -25...+80 °C
k L J
RKH4-2/TFG 6934384 Kabel potaczeniowy, zlgcze zenskie
M12, proste, 3-styk., nakretka ze stali
i} nierdzewnej, dtugo$¢ kabla: 2 m,
e materiat powtoki: TPE, szary; zakres
EEEEe—— temperatur: -40...+105 °C

-
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