BC5-S185-AN4X

Czujnik pojemnosciowy
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Cechy charakterystyczne

M Obudowa cylindryczna gwintowana M18 x 1
M Tworzywo sztuczne PVDF

M Plynna regulacja za pomocg potencjometru
M 3-zytowy DC, 10...65V DC

W Styk NO, wyjscie NPN

M Kabel

Dane techniczne

Typ BC5-S185-AN4X
Nr kat. 2503550
Nominalny zasieg detekcji (typ po- 5mm
wierzchniowy)

Nominalny zasieg detekgji (typ niepo- 7.5 mm

wierzchniowy)

Bezpieczny zasieg roboczy

< (0,72 x Sn) mm

Histereza

1..20 %

Doktadno$¢ powtarzalnosci

< 2 % petnej skali

Temperatura pracy -25...470 °C
Dane elektryczne

Napiecie robocze U, 65 VDC
Tetnienie U, <10 % Ugpa
Prad znamionowy DC |, <200 mA
Prad bez obcigzenia <15 mA
Prad szczatkowy <0.1mA
Czestotliwos¢ przetgczania 0.1 kHz

Czestotliwos¢ oscylacji

Zgodnie z normg EN 60947-5-2, 8.2.6.2
Tabela 9: 0,1...2,0 MHz

Napiecie testowe izolaciji

0.5 kv

Funkcja wyjscia

Zabezpieczenie przed zwarciem

3-przewodowy, Styk NO, NPN
tak/Cykliczne

Spadek napiecia przy . <18V
Zabezpieczenie przed przerwaniem prze- tak/Catkowite
wodu / odwrotng polaryzacjg

Testy/aprobaty

Certyfikaty UL

Numer rejestracji UL E210608
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Schemat podtgczenia
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Zasada dziatania

Czujniki pojemnosciowe przeznaczone sg do
bezkontaktowej detekcji obiektow metalowych
przewodzacych i nieprzewodzgcych.
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Dane techniczne

Dane mechaniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane, M18 x 1
Wymiary 74.5 mm
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne, PVDF
Materiat powierzchni aktywnej PVDF, bardzo jasny braz
Maks. moment dokrecenia nakretki obu- 2 Nm
dowy
Potgczenie elektryczne Kabel
Typ przewodu @ 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
Przekroj przewodu 3x0.34 mm?
Odpornos¢ na wibracje 55 Hz (1 mm)
Odpornos¢ na uderzenia 30 g (11 ms)
Stopien ochrony IP67
MTTF 1080 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.
99) 40 °C
Wskaznik stanu przetgczenia LED, Zotty
Instrukcja montazu
Cechy charakterystyczne produktu
Dystans D 36 mm
AN
G \\\\\\\\\ Dystans W 15 mm
b Dystans S 27 mm
Dystans G 30 mm
Srednica po- @ 18 mm
wierzchni aktywnej
B
Odlegtos¢ minimalna zostata podana w
odniesieniu do standardowego zakresu
przetaczania.
Zmiana czutosci za pomocg potencjometru
S W dezaktualizuje specyfikacje karty katalogowe;.
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Akcesoria

BSN 18 69472 BST-18B 6947214
Obejma montazowa dla czujnikéw Obejma montazowa dla czujnikéw
cylindrycznych gwintowanych; cylindrycznych gwintowanych;
materiat: PA66-GF materiat: PA6
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