QS18VN6LVQ

Czujnik fotoelektryczny — czujnik refleksyjny

Dane techniczne

Typ

QS18VN6LVQ

Nr kat.

Dane optyczne

3061634

Cechy charakterystyczne

M Przewdd PVC, 150 mm z meskim, 4-pino-
wym ztgczem 8 mm

M Stopien ochrony IP67

M Wskaznik LED widoczny ze wszystkich
stron

M Czuto$¢ ustawiana za pomoca potencjome-
tru

M Napiecie zasilania: 10...30 VDC

M Wyjscie dwustanowe NPN, komplementar-
ne

Funkcja Czujnik retrorefleksyjny
Tryb pracy Bez polaryzacji
Lusterko w zestawie nie

Rodzaj swiatta czerwony
Dtugos¢ fali 630 nm

Zasieg 0...6500 mm
Dane elektryczne

Napiecie zasilania 10...30 VDC
Tetnienie resztkowe <10 % U,
Nominalny prad zasilania DC <100 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed odwrotng polary-  tak

zacja

Funkcja wyjscia

Styk NO/NZ, NPN

wyjscie pragdowe 100 mA
Czestotliwos¢ przetgczania <800 Hz
Opoznienie zatgczenia <100 ms
Typowy czas odpowiedzi <0.6 ms
Opcja konfiguraciji Potencjometr

Dane mechaniczne

Wykonanie

Prostokatny z gwintem, QS18

Wymiary

J18x31x15x35 mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne, ABS

Soczewka

tworzywo sztuczne, Acrylic

Schemat podtgczenia
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Zasada dziatania

Czujniki refleksyjne posiadajg nadajnik i
odbiornik zintegrowany w jednej obudowie.
Wigzka $wietlna nadajnika jest kierowana na

lusterko, ktére odbija ja w kierunku odbiornika.

Obiekt jest wykrywany, gdy przerwie wigzke
Swietlna. Czujniki refleksyjne posiadajg
pewne zalety wykonan przeciwsobnych m.in.
dobry kontrast i wysokie wzmocnienie. Co
wiecej tylko jedno urzadzenie musi zosta¢
zainstalowane i okablowane. Urzgdzenia bez
polaryzacji wigzki majg zazwyczaj wiekszy
zakres detekcji, ale sg bardziej wrazliwe na
zaktocenia ze strony obiektéw refleksyjnych.
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Dane techniczne Charakterystyka wzmocnienia
Wzmocnienie w odniesieniu do odlegtosci

(brak polaryzaciji)

Potfgczenie elektryczne Przewod ze ztgczem, M8 x
1,0.15 m, PVC
Liczba zyt przewodu 4
1000 =
Temperatura pracy -20...+70 °C rion pelarized =—BRT-84
Klasa ochrony IP67 - / N
Wskaznik napiecia zasilania LED, zielony '/" 5
Wskaznik stanu przetgczenia LED, zotta 10 /
Wskazanie bledu LED, zielona, Flashing ZOr o anzed —\
; — ; - ~ [ T T NI
. z ’]
Wskaznik wzmocnienia LED, z6tta, miganie 0,01 01 1 m 10
Testy/aprobaty
Certyfikaty CE, cURus
Akcesoria
SMB18A 3033200 SMB18AFAM10 3012558
l\ Uchwyt montazowy, Uchwyt montazowy, materiat VA
30 prostopadtoscienny, stal nierdzewna, 1.4401, dla gwintu M10 x 1,5, dlugosé

dla czujnikéw z gwintem 18 mm I \/{ gwintu 18 mm
& = 23

3069721 3052519
Uchwyt montazowy, stal nierdzewna, 11,7¢]_~_ Uchwyt montazowy, czarny PBT,
dla gwintu 18 mm ’ dla czujnikéw z gwintem 18 mm,
obrotowy
Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
PKG4M-2/TEL 6625061 Przewod podigczeniowy, ztacze zenskie
M8, proste, 4-pinowe, dtugo$é: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
MeT 9008 cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
== kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
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Rysunek wymiarowy Typ
PKW4M-2/TEL

Mex1— 095

B Q B ﬂ

Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ
BRT-84
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Nr kat.
6625067

Nr kat.
3058979

Przewdd podtgczeniowy, ztacze zenskie
M8, kagtowe, 4-pinowe, dtugos¢: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

Round reflector, reflection coefficient
1.4, material acrylic, ambient
temperature -20 ... +60 °C
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