QS18VP6FPQ

Czujnik fotoelektryczny — Czujnik fotoelektryczny do

Swiattowodow z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Typ
Nr kat.

QS18VP6FPQ
3066225

Dane optyczne

Cechy charakterystyczne

M Przewodd PVC, 150 mm z meskim, 4-pino-
wym zigczem 8 mm

M Stopien ochrony IP67

B Wskaznik LED widoczny ze wszystkich
stron

M Czuto$c¢ ustawiana za pomocg potencjome-
tru

M Napiecie zasilania: 10...30 VDC

B Wyijscie dwustanowe PNP, komplementar-
ne

Funkcja Czujnik swiattowodowy
Tryb pracy Widkno plastikowe
Fiber-optic type plastic

Rodzaj swiatta czerwony

Dtugos¢ fali 660 nm

Dane elektryczne

Napiecie zasilania 10...30 VDC
Tetnienie resztkowe <10 % U,
Nominalny prad zasilania DC <100 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed odwrotng polary-  tak

zacja

Funkcja wyjscia

Styk NO/NZ, PNP

wyjscie pragdowe

100 mA

Czestotliwos¢ przetgczania <800 Hz
Opoznienie zatgczenia <100 ms
Typowy czas odpowiedzi <0.6 ms
Opcja konfiguraciji Potencjometr

Dane mechaniczne

Wykonanie

Prostopadtoscienny, QS18

Wymiary

J18x27.5x15%x34.5 mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne, ABS

Soczewka

Akrylowy

Schemat podtagczenia
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Zasada dziatania

W aplikacjach o wysokiej temperaturze
otoczenia oraz ograniczonej przestrzeni
montazowej doskonale sprawdzajg sie
Swiattowody z tworzywa sztucznego lub
szklane. Swiatlowody przesytajg $wiatto

od czujnika do dalej potozonego obiektu.
Pojedyncze $wiattowody wykorzystywane sg
do pracy w trybie przeciwsobnym, a podwojne
- w trybie refleksyjnym lub odbiciowym.

Charakterystyka wzmocnienia
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Dane techniczne

Potfgczenie elektryczne

Przewod ze ztgczem, M8 x

1,0.15 m, PVC
Liczba zyt przewodu 4
Temperatura pracy -20...+70 °C
Klasa ochrony IP67
Wskaznik napiecia zasilania LED, zielony
Wskaznik stanu przetgczenia LED, zétta

Wskazanie btedu

LED, zielona, Flashing

Wskaznik wzmocnienia

LED, zétta, miganie

Testy/aprobaty
MTTF 965 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.
99) 40 °C
Certyfikaty CE, cURus
Akcesoria
SMBQS18A 3069721 SMBQS18AF

Akcesoria

Rysunek wymiarowy

M8x1 096
L

Uchwyt montazowy, stal nierdzewna,
dla gwintu 18 mm

Typ
PKG4M-2/TEL

__i

PKW4M-2/TEL

e

Nr kat.
6625061

6625067

Wzmocnienie w odniesieniu do odlegtosci dla
czujnika w trybie przeciwsobnym (Swiattowody
szklane IT23S i z tworzywa sztucznego
PIT46U)
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3067467

Uchwyt montazowy, stal nierdzewna,
dla gwintu 18 mm

Przewdd podigczeniowy, ztgcze zenskie
M8, proste, 4-pinowe, dtugosé: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

Przewdd podigczeniowy, ztgcze zenskie
M8, katowe, 4-pinowe, dtugos¢: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
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Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
PBT46U 3025967 Czujnik $wiattowodowy dla
Swiattowoddw z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: Odbiciowy, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,75 mm, ztgcze
rozbieralne bez zakonczen, otulina
) \ polietylenowa, temperatura otoczenia
2000 14 3 230°C.. +70°C
2x @ 2,2 -
| |
L

M6 x 0,75
Nickel plated brass
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2x o1 fibre

PIT46U 3026034 Czujnik $wiatlowodowy dla
Swiattowoddw z tworzywa sztucznego,
tryb pracy: Przeciwsobny, gwintowane
zakonczenie M3 x 0,5 mm, ztgcze
rozbieralne bez zakonczen, otulina
polietylenowa, temperatura otoczenia

2000 113 -30°C...+70°C
=TT
M4x0,7 M2,5x045
Nickel plated brass

o 1 fibre
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