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Dane techniczne
Cechy charakterystyczne
Typ EA5R450NUXMODQ
M 8-pinowe ztgcze meskie M12 x 1
Nr kat. 3076198 M Pole skanowania 450 mm
Dane optyczne M Klasa ochrony I1P65
M Rozdzielczo$é 5 mm
Funkcja Kurtyna Swietlna B Maks. zasieg 4 m
Tryb pracy Odbiornik Iii; EZA-MBK-11 dostawa obejmuje wspor-
Rozdzielczo$¢ optyczna 5mm B Napigcie zasilania 15-30 V DC
- M2 x dwustanowe wyjscie NPN
Zasieg 400...4000 mm M2 x wyjécie analogowe 0...10 V
Wysokosé aktywna 450 mm IModbus_ RTU_ za posrednictwem RS485,
ztgcze zenskie M12 x 1, 5-stykowe
Liczba wigzek 90 B Obstuga predkosci: 9600, 19200, 38400,
57600 oraz 115200 Bd
Dane elektryczne
Napiecie zasilania 15...30 VDC Schemat pod’raczenia
Nominalny prad zasilania DC <375 mA
Prad bez obcigzenia <400 mA BN
Protokot komunikacyjny Modbus RTU
RS485
Funkcja wyjscia 2 x styk NO, NPN/wyj$cie analogowe Analogue 1 _
Typ wyjscia analogowego 0...10V Analogue 2
Napiecie wyjsciowe 0...10 V kit 1
Out2| _
Rezystancja obcigzenia >2000 Q Sync
Op6znienie zataczenia <2s Teach]
Shield
Typowy czas odpowiedzi <71 ms I
Funkcja wygaszenia tak » WH  Di/B/+
Dane mechaniczne | - BK_ DO/A-
Wykonanie Prostopadtoscienny, EZ-Array MODBUS {_W
Wymiary 45.2 x 36 x 529 mm j Y

Materiat obudowy

Metal, AL, Anodyzowane

Soczewka

tworzywo sztuczne, Acrylic

Potfgczenie elektryczne

Zigcza, M12 x 1
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Dane techniczne

Zasada dziatania

Temperatura pracy -40...+70 °C
Klasa ochrony P65 Kurtyna pomiarowa serii EZ-Array nadaje
sie idealnie do pomiaru rozmiarow,
Wskaznik napiecia zasilania LED, czerwony wykrywania krawedzi, centrowania, kontroli
- - zwisu i detekcji otwordw, jak rowniez

Wskazanie btedu LED, czerwona (dwukolorowa dioda LED)  zjiczania elementow. Ta dwuelementowa

. . . kurtyna $wietina charakteryzuje sie prosta
Wskaznik wzmocnienia LED, czerwony procedurg instalacji. Elektronika przetwornika
Testy/aprobaty znajduje sie w obudowie odbiornika i

moze by¢ konfigurowana m.in. za pomoca
Certyfikaty CE 6 przetgcznikow konfiguracyjnych. W
specjalnych przypadkach mozliwa jest tez
konfiguracja za pomocag komputera PC

i dotgczonego oprogramowania. W celu
synchronizacji nadajnika z odbiornikiem
nalezy razem potgczy¢ jedng zyte przewoddw
z obu urzadzen.

Akcesoria

EZA-MBK-11 3071470 EZA-MBK-12 3071756

Element montazowy, czarny, stalowy Element montazowy, czarny, stalowy
dla kurtyn EZ-ARRAY i EZ-SCREEN dla kurtyn EZ-ARRAY i EZ-SCREEN
(standardowych i kaskadowych 14 i (standardowych i kaskadowych 14 i
30 mm). 30 mm).

EZA-MBK-20 3072587

Element montazowy, czarny, stalowy
dla kurtyn EZ-ARRAY i EZ-SCREEN
(standardowych 14 i 30 mm).

Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
EZA-USB-485-01 3083025 Konwerter USB-RS485, ztgcze meskie
M12 x 1 na ztgcze meskie USB typ A
RKS8T-2/TEL 6625446 Przewdd podigczeniowy, ztgcze zenskie

M12, proste, 8-stykowe, dtugos¢
przewodu: 2 m; materiat otuliny: PVC,

max czarny; ekranowany; certyfikat cULus;
EEH* _@ dostepne réwniez inne ditugosci kabli i

J L iﬁ typy otuliny, patrz www.turck.com
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Rysunek wymiarowy Typ
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Nr kat.
6625461

6626367

6626388

6625130

6625133

6625449

Przewdd podtgczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 8-stykowe ekranowane,
dtugosé przewodu: 2 m, materiat
otuliny: PUR, czarny; aprobata cULus;
dostepne inne dtugosci i jakosci kabla,
patrz www.turck.com

Przewdd podtgczeniowy, zenski M12,
prosty, 8-stykowy, dtugos$¢ przewodu:
2 m, materiat otuliny: PVC, czarny;
certyfikat cULus; dostgpne rowniez
inne dtugosci kabli i typy otuliny, patrz
www.turck.com

Przewdd podtaczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 8-stykowe, dtugosc
przewodu: 2 m, materiat otuliny: PVC,
czarny; certyfikat cULus; dostepne
roéwniez inne dtugosci kabli i typy
otuliny, patrz www.turck.com

Przewdd podtaczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 8-stykowe, diugosc
przewodu: 2 m; materiat otuliny: PVC,
czarny; ekranowany; certyfikat cULus;
dostepne rowniez inne dtugosci kabli i
typy otuliny, patrz www.turck.com
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