TLS0OCWBGYRALSQ

Oswietlenie sygnalizacyjne LED - Kompaktowa wieza

sygnatowa
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Dane techniczne

Typ TL50CWBGYRALSQ
Nr kat. 3091355

Dane sygnatu i wySwietlacza

Cel Wskaznik swietlny LED

Funkcja

Kolumna $wietlna

Rodzaj swiatta

biaty
niebieski
zielony
20Mty
czerwony

Mozliwos$¢ Sciemnienia

Nie

Cechy koloru 1

Biaty, Stale wtgczony, 25 Im

Cechy koloru 2

Niebieski, Stale wtaczony, 4.5 Im

Cechy koloru 3

Zielony, Stale wtaczony, 27 Im

Cechy koloru 4

Zétty, Stale wigczony, 6 Im

Cechy koloru 5

Czerwony, Stale wigczony, 9 Im

sygnat dzwiekowy Ton staty, 94 dB
Dane elektryczne

Napiecie robocze U, 12...30 VDC
Prad znamionowy DC |, <170 mA
Napiecie robocze U, 21..27V AC
Maks. pobor prgdu na kolor 135 mA
Maksymalne biezgce zuzycie sygnaliza- 35 mA

tora dzwiekowego

Typ wejscia

Bipolarne (PNP/NPN)

Typowy czas odpowiedzi

<10 ms

Cechy charakterystyczne

M Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna

M Odpornos¢ na zaktdcenia EMI i RFI

M Stopien ochrony IP67

M ztgcze meskie M12 x 1

B Wykonanie wielokolorowe: biaty (COL 1) /
niebieski (COL 2) / zielony (COL 3) / zotty
(COL 4) / czerwony (COL 5)

M Napiecie robocze: Napiecie zasilania 12...
30 VDC lub 21...27 VAC przy 135 mA dla
kazdego koloru LED

EWejscia: PNP/NPN

M Sygnalizator dZwiekowy: Uszczelniony, ton
staty do 94 dB

Schemat podtaczenia
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Zasada dziatania

Kompaktowa wieza sygnatowa TL50C stanowi
potaczenie wskaznika ostrzegawczego TL50
i charakteryzujgcych sie wysokg jasnoscig
modeli TL50 w mniejszym wykonaniu i
zapewnia doskonatg widocznos$¢ wskaznikéw
stanu, a takze dostarcza uzytkownikowi
czytelnych informacji. Moga skfadac sie z
wielokolorowych diod LED oraz sygnalizatora
dzwiekowego. Mogg by¢ instalowane
bezposrednio na maszynie, w szafie lub w
miejscu kontroli na linii produkcyjne;.
Schemat podtaczenia przedstawia
konfiguracje pinéw dla wersji PNP.
Sekwencja koloréow kolumny $swietlnej w
kolejnosci od dotu do géry moze zostac
dobrana sposrod 10 dostepnych barw:
niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), zotty
(Y), biaty (W), turkusowy (T), pomaranczowy
(O), fioletowy (V), btekitny (S) i rézowy (M).
Przyktad: TLSOCGYRQ — kolory kolumny
Swietlnej w kolejnosci od dotu do gory: zielony,
z6ity, czerwony
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Dane techniczne

Dane mechaniczne

Kaskadowe Nie
Wykonanie Gtadki cylinder, TL50C
Wymiary @50 x230.8 mm
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne, ABS, Kat6, Czarny
Window material Poliweglan, rozproszone
Potaczenie elektryczne Zigcze, M12 x 1, PVC
Liczba zyt przewodu 8
Temperatura pracy -20...450 °C
Wilgotnosé wzgledna 0...95 %
Stopien ochrony IP67
Testy/aprobaty
Certyfikaty CE, UL w wykazie
Akcesoria
SMB30A 3032723 SMB30FA 3074005
Uchwyt montazowy, Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
prostopadtoscienny, stal nierdzewna, @ @

dla czujnikow z gwintem 30mm
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3/8-16 UNC

SMB30SC 3052521

Uchwyt montazowy, czarny PBT,
dla czujnikéw z gwintem 30 mm,

obrotowy
Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
RKC8T-2/TEL 6625130 Kabel potaczeniowy, ztacze zenskie
M12, proste, 8-styk., dtugosc¢ kabla:
. 2 m, materiat powtoki: PVC, czarny;

EH % bata cUL
}»L J —_— Lil.» aprobata cULus
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Rysunek wymiarowy
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Typ
WKC8T-2/TEL

Nr kat.

6625133 Kabel potgczeniowy, ztgcze zenskie

M12, katowe, 8-styk., dtugosc¢ kabla:

2 m, materiat powtoki: PVC, czarny;
aprobata cULus
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