LE250KC1Q

Czujnik fotoelektryczny — System skanera laserowego

: N,

M12x1 LED Teach Display

Dane techniczne

Typ

LE250KC1Q

Nr kat.

Dane optyczne

3097767

Cechy charakterystyczne

B Wyswietlacz 2-wierszowy 8-segmentowy

M Obrotowe 5-pinowe ztgcze meskie M12 x 1

W Zakres detekcji: 100...400 mm

M Laser klasy 1, czerwony, 650 nm, zgodny z
EN 60825-1:2007

W Rozdzielczo$¢ dla zakresu 100 — 250 mm: <
0,02 mm

W Rozdzielczo$¢ dla zakresu 250 — 400 mm: <
0,2 mm

M Napiecie zasilania: 12...30 VDC

B 1 x wyjscie dwustanowe PNP z komunika-
cjg 10-Link

M Transmisja danych procesowych oraz para-
metryzacja za pomocg 10-Link

Funkcja Przetgcznik zblizeniowy
Tryb pracy Triangulacja
Rodzaj swiatta czerwony
Dlugosé fali 650 nm

Klasa lasera M1
Rozdzielczo$¢ optyczna 0.2 mm
Repeatability 0.1 mm
Zasieg 100...400 mm
Odpornos¢ na swiatto otoczenia 5000 luks
Dane elektryczne

Napiecie zasilania 12...30 VDC
Nominalny prad zasilania DC <70 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zapezpieczenie przed odwrotng polary-  tak

zacjg

Protokdt komunikacyjny IO-Link

Funkcja wyjscia

Styk NO/NZ, PNP

Czestotliwos¢ przetgczania <250 Hz
Opodznienie zatgczenia <2s
Opodznienie zataczenia <3000 ms
Typowy czas odpowiedzi <2 ms
10-Link

Specyfikacja 10-Link V1.1
10-Link port type Class A

Schemat podtgczenia

BN (1) +
RIEEE =
L\_ WH (2) |

BK (4) 10-Link

GY (5) Input

Zasada dziatania

Laserowe czujniki odlegtosci serii LE250
mierzg odlegto$¢ do obiektu do 400 mm.
Urzadzenia ustawia sig przyciskami
umieszczonymi na obudowie. Wbudowany
wys$wietlacz pozwala na poruszanie sig

po menu ustawien i wskazuje zmierzong
odlegtos¢. Zaréwno wyjscie dwustanowe,
jak i analogowe - zaleznie od typu pradowe
lub napieciowe - sg programowalne.
Zintegrowane zfgcze mozna obracac do
90°, co znacznie utatwia montaz. Diode
nadawczg LED mozna wytgczy¢ z poziomu
menu lub za pomocg szarej zyty przewodu
(pin 5). Ten sam przewdd mozna wykorzystaé
do synchronizacji pracy dwoch czujnikéw,
co zapobiega wzajemnym zaktdéceniom.
Doktadno$¢ pomiaru wynosi 0,02 mm przy
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Dane techniczne

Communication mode

COM 2 (38.4 kBaud)

Process data width

16 bit

Frame type Type 2 2
Minimum cycle time 2ms
Function Pin 4 [0-Link
Function Pin 2 DI
Maximum cable length 20m

Profile support

Smart Sensor Profil

W zestawie SIDI GSDML
Dane mechaniczne

Wykonanie

Tak

Prostopadtoscienny, LE250

Wymiary

56 x26 X 77 mm

Materiat obudowy

Metal, Stop metali, odlew ciSnieniowy z

cynku, Czarny

Soczewka

tworzywo sztuczne, Poliweglan

Potaczenie elektryczne

Liczba zyt przewodu

Ztacza, M12 x 1, PVC
5

Temperatura pracy -20...+55 °C
Storage temperature -30...+65 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 90 %
Klasa ochrony IP67

Cechy szczegdlne

zachowanie/odrzucenie

Wskaznik napiecia zasilania

LED, zielony

Wskaznik stanu przetgczenia
Testy/aprobaty
Certyfikaty

Akcesoria

SMBLEL
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LED, zétta

CE, cULus w wykazie

3086754 SMBLEFA

Uchwyt montazowy, prostokatny, stal
nierdzewna, do montazu bocznego
czujnikow serii LE250/550

odlegtosci 250 mm i 0,2 mm przy odlegtosci
400 mm.

Charakterystyka wzmocnienia

— 06 Response time

E | esenssresssens fast

E 051 mmmmmmm= standard

H | ———— medium
0.4 1+— slow

100 200 300 400
Distance [mm]

3088226
Uchwyt montazowy, obrotowy, stal

nierdzewna, dla czujnikéw serii
LE250/550
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SMBLEU 3086755
158 Obudowa ochronna, stal nierdzewna,

| dla czujnikow serii LE250/550

Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ
RKC4.5T-2/TEL

WKC4.5T-2/TEL

E

RKS4.5T-2/TEL

M12x1 2514
015 H* _é
M

- !

[T

WKS4.5T-2/TEL

215
HMIZM

514

— 13

Nr kat.
6625016

6625028

6626361

6626364

Przewdd podigczeniowy, ztgcze zenskie
M12, proste, 5-pinowe, diugosé: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

Przewdd podtgczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 5-pinowe, diugosé: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

Przewdd podtaczeniowy, ztacze zenskie
M12, proste, 5-stykowe, dtugosc
przewodu: 2 m; materiat otuliny: PVC,
czarny; ekranowany; certyfikat cULus;
dostepne rowniez inne dtugosci kabli i
typy otuliny, patrz www.turck.com

Przewdd podtaczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 5-stykowe, dtugosc
przewodu: 2 m; materiat otuliny: PVC,
czarny; ekranowany; certyfikat cULus;
dostepne rowniez inne dtugosci kabli i
typy otuliny, patrz www.turck.com
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Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

BL67-410L 6827386 4-kanatowy modut nadrzedny 10-Link
dla systemu zdalnych 1/O BL67

w

Y

BL20-E-4I10L 6827385 4-kanatowy modut nadrzedny 10-Link
dla systemu zdalnych 1/0 BL20

USB-2-10L-0002 6825482 Master |O-Link ze zintegrowanym
portem USB

LED: USB-Mini
CH1(C/Q) J LED: PWR

CH2 (DI/DO)
Error 2

lem

TBIL-M1-16DXP 6814102 16-kanatowy hub 1/O przeznaczony

T W — ] do podtagczenia 16 sygnatow
21A_ﬂjnf dwustanowych PNP do modutu

- a__a s o nadrzednego |O-Link (wejscie/wyjscie
=119 @ @ ©

elastycznie wybierane dla kazdego
© @ © © |
C. ]

447322 54 kanatu)
2 jca Ic6
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Rysunek wymiarowy
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Typ
TBEN-S2-410L

OPIL-E4-102-FEO1(DE)

OPIL-E4-102-FEO02

OPIL-E4-102-FEO03

OPIL-E4-I03-FEO4

OPIL-E4-103-FEO1

OPIL-E4-I03-FE02

Nr kat.
6814024

100029326

100029327

100029328

100036394

100036505

100036506

Kompaktowy, wieloprotokotowy modut I/
0, 4 porty mastera 10-Link 1.1 klasa A,
4 uniwersalne kanaty PNP 0,5 A

16-kanatowy koncentrator I/O
przeznaczony do podtaczenia 16
sygnatéw cyfrowych PNP do modutu
master |O-Link (wejscie/wyjscie
elastycznie wybierane dla kazdego
kanatu)

16-kanatowy koncentrator 1/0
przeznaczony do podtaczenia 16
sygnatéw cyfrowych PNP do modutu
master |0-Link (wejscie/wyjscie
elastycznie wybierane dla kazdego
kanatu)

16-kanatowy koncentrator 1/0
przeznaczony do podtaczenia 16
sygnatéw cyfrowych PNP do modutu
master |0-Link (wejscie/wyjscie
elastycznie wybierane dla kazdego
kanatu)

16-kanatowy hub 1/O przeznaczony do
podtaczenia 16 wejsé dwustanowych
PNP do modutu nadrzednego 10-Link
(wejscie/wyjscie elastycznie wybierane
dla kazdego kanatu)

16-kanatowy koncentrator I/O
przeznaczony do podtaczenia 16
sygnatow cyfrowych PNP do modutu
master |O-Link (wejscie/wyjscie
elastycznie wybierane dla kazdego
kanatu)

16-kanatowy koncentrator I/O
przeznaczony do podtgczenia 16
sygnatéw cyfrowych PNP do modutu
master 10-Link (wejscie/wyjscie
elastycznie wybierane dla kazdego
kanatu)
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Rysunek wymiarowy
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Typ
OPIL-E4-103-FE03

Nr kat.
100036507

16-kanatowy koncentrator 1/0
przeznaczony do podtgczenia 16
sygnatéw cyfrowych PNP do modutu
master 10-Link (wejscie/wyjscie
elastycznie wybierane dla kazdego
kanatu)
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