VB2-FKM-FKM-RSC572-1M
Trojnik 2-drogowy — PVC Cable Jacket, Thin

Cechy charakterystyczne

1P68/
“ ROH S IP69K
c US ' compliant DEGREE OF
PROTECTION

M Typ: Adapter M12

M Rozgateznik, 5-stykowy

M Do stosowania z CAN (DeviceNet™, CANo-
pen)

[ ) S
Mi2x1 13,0 M12x1

Przekroj poprzeczny przewodu

Dane techniczne

Typ VB2-FKM-FKM-RSC572-1M
Nr kat. 6602613
Ztgcze A Ztacze zenskie, M12 x 1
Liczba stykéw 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne 7.04
Zywotnos$¢ mechaniczna > 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony IP67, Tylko w skreconym stanie schemat obwodu
Ztacze B Ztgcze zenskie, ztacze meskie, M12 x 1,
Prosty 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Styki Metal,CuZn,Ztocone YYYYY
Materiat wokét stykow Tworzywo sztuczne I
Uchwyt Tworzywo sztuczne
Uszczelnienie Tworzywo sztuczne
Zywotno$é mechaniczna > 100 Cykle dopasowania
Stopien ochrony IP67, Tylko po wiozeniu wtyku
Kabel r1\ rz\ rs\ r4\ rs\
Protokot sieciowy DeviceNet
CANopen, 572
Srednica przewodu @7.2mm
Otulina przewodu PCW, Szary
Ekran tak
Izolacja zyty PE (Dane), PVC (Zasilanie)
Data cable cores
Przekroj przewodu 2 x0.34 mm?
Przewdd linkowy, uktad 19 x 0.15 mm

Power cable cores

Przekroj przewodu 2% 0.34 mm’
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Dane techniczne

Linka 19 x0.15 mm
Kolory zyt Power: RD, BK, Data: WH, BU
Wiasciwosci elektryczne w temp. +20

°C

Napiecie nominalne 250V

Prad 4 A
Rezystancja izolacji =2210'Q
rezystancja przewodzenia <5mQ

DC resistance (loop) 59.3 Q/km
Nom. impedance 126 Q (1 MHz)
Nom. capacitance 39 pF/m

Whasciwosci chemiczne i mechanicz-

ne

Kat giecia (montaz stacjonarny) 25x0

Kat giecia (elastyczne zastosowanie) >215x @
Temp. otoczenia (nieruchomy) -40...480 °C
Temp. otoczenia (ruchomy) -30...475°C
Inne cechy

Przystosowane do pracy w tancuchach nie
kablowych

Bez halogenu nie

po testach laboratoryjnych tak
Odpornosc¢ na dziatanie promieni ultrafio- tak
letowych

Certyfikaty UL

CSA
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