WKS8T-2/TEL

Przewdd elementu wykonawczego/czujnika, PVC - Przewdd

podtgczeniowy

50

Dane techniczne

Typ
Nr kat.

Ztacze A

Liczba pinow

WKSS8T-2/TEL
6625449

Ztacze zenskie, M12 x 1, Kgtowe, Kodo-
wanie A

8

Styki

mosigdz,CuZn,Ztocone

Materiat wokét stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Uchwyt

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Nakretka/sruba

Uszczelnienie

mosigdz, CuZn, Niklowane

Tworzywo sztuczne, FPM/FKM

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3

Typ ochrony
Kabel

IP67, IP69K, Tylko w skreconym stanie

Srednica przewodu 6.4 mm £0.20
Dtugos¢ przewodu 2 m
Otulina przewodu PCW, Czarny

Ekran Folia aluminiowa, cynowany przewod
miedziany

Izolacja zyty PCW

Przekroj przewodu 8 x0.25 mm?

Przewdd linkowy, uktad 32 x 0.1 mm

Kolory zyt

BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG

Wiasciwosci elektryczne w temp. +20

°C
Napiecie nominalne

Napiecie testowe

30V
2000V

Cechy charakterystyczne

@ C€ UK

IP67/

RoHS IP69K
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M Ztgcze zenskie M12, katowe, 8-pinowe

M Ekran podtaczony do nakretki/$ruby

M Materiat powtoki: PVC, ekranowanie

M Kolor powtoki: czarny

M Odpornos¢ na chemikalia i oleje

M Odporno$¢ na oddziatywanie ptomienia

M Odpornos¢ na roztwory kwasowe i zasado-
we

M Odpornos¢ na czynniki mikrobiologiczne i
hydrolize

M Wolne od zwigzkéw LABS

M Stopien ochrony: IP67, IP69K

M Dtugos$é przewodu: 2,0 m

Przekroj poprzeczny przewodu

Przyporzadkowanie stykow
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Dane techniczne

Prad

2A

2WH

Rezystancja izolaciji

> 30.5 MQ/km

3BU
1BNASO O
380G %cc)) 4BK
VT N s Gy
6 PK

rezystancja przewodzenia

maks. 79 Q/km

Whasciwosci chemiczne i mechanicz-

Zasada dziatania

Rysunek przedstawia stan wykonania, w tym

nakretke szesciokgtng

(Poczatek produkcji w 11 tygodniu 2016 r.).
Schemat podtaczenia przedstawia
konfiguracje stykéw zgodnie z normg DIN EN
60947-5-2

ne

Kat giecia (montaz stacjonarny) 25x0

Kat giecia (elastyczne zastosowanie) =210xd
Stacjonarna -40...+105 °C
Aplikacja ruchoma 0...+80 °C
Certyfikaty cULus

(Poczatek produkcji w 16 tygodniu 2017 r.).

Kolory skrecanej zyty

Styk | DIN 47100 (stara) DIN EN 60947-5-2 (no-
wa)

1 WH BN

2 BN WH

3 GN BU

4 YE BK

5 GY GY

6 PK PK

7 BU VT

8 RD 0G
Akcesoria

CMBS8181-0 6930792
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Rozbieralne ztgcze meskie, M12

x 1, proste, 8-stykowe, potaczenia
Srubowe, przejsciéwka przewodu

6,0 do 8,0 mm, przekrdj poprzeczny
rdzenia/maksymalna srednica
przewodu 0,14 do 0,50 mm?,
obudowa metalowa, nakretka
metalowa, ekranowana, kodowanie D,
takze do Ethernet

schemat obwodu
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TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Zestaw kluczy dynamometrycznych;
uchwyty z regulowanym momentem
dokrecajgcym 0,4-1,0 Nm, klucz
dynamometryczny do ztgczy M8
(SW9), klucz czotowy do ztgczy M12
(SW 14)
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BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Etykieta do przewodéw TEL i TXL,
diugosé: 18 mm, wysokosc¢: 4 mm,
materiat: poliweglan (PC), kolor: biaty,
bez zwigzkoéw halogenu, odpornosé
na rozprzestrzenianie sie ptomienia

Akcesoria

Nr kat.
100048170

Rysunek wymiarowy Typ
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC

Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji
kabli przedtuzajacych (seria produktow
TEL/TXL); do kabli o srednicach: min.
5 mm; wymiary 4 x 18 mm; jednostka
dostawy: 50 szt. w opak.
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