PSG3M-2/TXL

Przewdd elementu wykonawczego/czujnika, PUR — Przewdd

podtgczeniowy

M8x1 9.6

i\‘w
©

e 41.2

50

Dane techniczne

Typ
Nr kat.

Ztacze A

Liczba stykéw

PSG3M-2/TXL
6625562

Ztacza, M8 x 1, Prosty
3

Styki

mosigdz,CuZn,Ztocone

Materiat wokét stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakretka/sruba mosigdz, CuZn, Niklowane
Moment dokrecajacy 0.5...0.6 Nm

(Nalezy przestrzega¢ maks. momentu ob-
rotowego uchwytu!)

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3

Typ ochrony IP67, IP69K, Tylko w skreconym stanie
Kabel

Srednica przewodu @ 4.1 mm +0.20
Dtugos¢ przewodu 2 m

Otulina przewodu PUR, Czarny
Izolacja zyty PP

Przekroj przewodu 3 x0.34 mm?
Przewdd linkowy, uktad 42 x 0.1 mm
Kolory zyt BN, BU, BK
Wiasciwosci elektryczne w temp. +20

°C

Napiecie nominalne 50 V,o/60 Vo
Napiecie testowe 2000 V

Prad 4 A

Cechy charakterystyczne

@ C€ UK

IP67/
IP69K

RoHS

compliant

LISTED C n

HODD] Ve |
@aqac I

PROTECTION
W Ztgcze M8, proste, 3-pinowe
M Materiat powtoki: PUR

L
M Kolor powtoki: czarny

M Przystosowane do pracy w tancuchach ka-
blowych

M Odpornos$¢ na zwigzki agresywne chemicz-
nie, promieniowanie UV i oleje

M Ognioodpornos¢ (FT2 zgodnie z UL 1581,
IEC 60332-2-2)

M Odpornos¢ na iskry spawalnicze

M Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani
LABS

M Szczegdlna odpornosé na Scieranie

[ Stopien ochrony: IP67, IP69K

W Dtugos$c¢ przewodu: 2,0 m

DEGREE OF

Przekroj poprzeczny przewodu

4.1+0.2

Przyporzadkowanie stykow
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Dane techniczne

Rezystancja izolacji

> 30.5 MQ/km

rezystancja przewodzenia

maks. 57 Q/km

Wrhasciwosci chemiczne i mechanicz-

ne

Kat giecia (montaz stacjonarny) 25xd

Kat giecia (elastyczne zastosowanie) =210xd
Cykle zagiecia =5 min
Dopuszczalne przyspieszenie maks. 5 m/s?

Dopuszczalne przemieszczenie poziome 5 m (przy 5 m/s?)

Dopuszczalne przemieszczenie pionowe 2 m (przy 5 m/s?)

4 BK

IBN@BBU

Zasada dziatania

Rysunek przedstawia stan wykonania, w tym
nakretke szesciokgtng
(Poczatek produkcji w 11 tygodniu 2016 r.).

schemat obwodu

Dopuszczalna predko$¢ przemieszczenia 3.3 m/s P BN
I I
Naprezenie skrecajgce + 180 °/m | 4 i ES
Temp. otoczenia (nieruchomy) -50...+80 °C 3=
Temp. otoczenia (ruchomy) -25...+80 °C
Temperatura otoczenia (tancuch kablo-  -25...+60 °C
wy)
Certyfikaty cULus
Akcesoria
TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170 BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

HA5131-0

Zestaw kluczy dynamometrycznych;
uchwyty z regulowanym momentem
dokrecajacym 0,4-1,0 Nm, klucz
dynamometryczny do ztgczy M8
(SW9), klucz czotowy do ztaczy M12
(SW 14)

6905404

Rozbieralne ztgcze zenskie, M8 x

1, proste, 3-stykowe, potaczenie
zaciskowo-nacinajgce, przejsciowka
przewodu 2,5 do 5,1 mm, przekroj
poprzeczny rdzenia/maksymailna
$rednica przewodu 0,14 do 0,34 mm?,
obudowa plastikowa, nakretka
metalowa

B5133-0

M8 x 1

Etykieta do przewodow TEL i TXL,
dtugos¢: 18 mm, wysokos$c: 4 mm,
materiat: poliweglan (PC), kolor: biaty,
bez zwigzkéw halogenu, odpornosc
na rozprzestrzenianie sie ptomienia

6901030

Rozbieralne ztacze zenskie, M8 x 1,
proste, 3-stykowe, potaczenia
Srubowe, przejscidwka przewodu
3,5 do 5,0 mm, przekrdj poprzeczny
rdzenia/maksymalna $rednica
przewodu 0,14 do 0,50 mm?,
obudowa plastikowa, nakretka
metalowa
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H5131-0

FW-PRKPMO0320-SA-S-0406

Akcesoria

Rysunek wymiarowy

6902700

Rozbieralne ztacze zenskie, M8 x
1, proste, 3-stykowe, technologia
pressfit, przejsciéwka przewodu 4,0
do 5,0 mm, przekroj poprzeczny
rdzenia/maksymalna srednica
przewodu 0,14 do 0,34 mm?,
obudowa plastikowa, nakretka
metalowa

100002292

Rozbieralne zlgcze zenskie, M8 x 1,
proste, 3-stykowe, potaczenia
Srubowe, przejsciéwka przewodu
4,0 do 5,5 mm, przekréj poprzeczny
rdzenia/maksymalna $rednica
przewodu 0,14 do 0,5 mm?,
plastikowa obudowa, metalowa
nakretka

Typ

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC

H5231-0

M8x1 @13
2210 _l
Nr kat.
100048170

6902800

Rozbieralne ztacze zenskie, M8 x
1, katowe, 3-stykowe, technologia
pressfit, przejscidwka przewodu 4,0
do 5,0 mm, przekroj poprzeczny
rdzenia/maksymalna srednica
przewodu 0,14 do 0,34 mm?,
obudowa plastikowa, nakretka
metalowa

Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji
kabli przedtuzajacych (seria produktow
TEL/TXL); do kabli o $rednicach: min.
5 mm; wymiary 4 x 18 mm; jednostka
dostawy: 50 szt. w opak.
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