H5131-0
Ztgcze rozbieralne
Ztgcze zenhskie, M8 x 1/ @ 8 mm, proste

=424 ‘

Cechy charakterystyczne

Dane techniczne
rovs C € UK _
compliant DEGREE OF
Typ H51 31 _O PROTECTION|
M Metalowa nakretka tgczaca
Nr kat. 6902700 M Stopien ochrony IP67
Ztacze A Ztacze zenskie, M8 x 1, Prosty :get‘jhm'ogia zaciskowa
-piny
Liczba pinow 3 B metr. Gwint M9,5 x 1
Styki Brgz,CuSn,Ztocone . ,
Y 4 Przyporzagdkowanie stykow
Materiat wokot stykow Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt PA, Czarny
Nakretka/sruba Stop cynkowo-aluminiowy, ZnAl, Niklowa- : 5
ne
4
Uszczelnienie Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montazowy M9,5 x 1
External diameter of the cable 4...5 mm

Przekroj poprzeczny rdzenia/mozliwosci  0.14...0.34 mm?

mocowania

Tryb potgczenia technologia zaciskowa pinu
Typ ochrony IP67, (skrecone razem)
Wiasciwosci elektryczne w temp. +20

°C

Napiecie nominalne 50 V,/60 Ve

Prad 4A

Rezystancja izolacji >10°Q

rezystancja przewodzenia <5mQ

Whasciwosci chemiczne i mechanicz-
ne

Stacjonarna -25...+70 °C
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