VB2-FSM4.4-2MFK3
Koncentratory 2-portowe — Trojnik typu Y bez przewodu,
ztgcze meskie M12 x 1 — 2 zlgcza zenskie M8 x 1

Cechy charakterystyczne

Dane techniczne P67
RoHS
compliant DEGREE OF
Typ VB2-FSM4.4-2MFK3 FROTECTION
Nr kat. 6930559
koncentrator sygnatéw 1/0 2
. o M Ztacze meskie M12, 4-stykowe
Zigcze A Ztacze meskie, 2 x ztgcze zenskie, M 3-stykowe ztacze zenskie M8
M12 x 1, M8 x 1 — M12 x 1 M Zgodnosé z dyrektywg RoHS
Liczba pinéw 4/3 M Klasa ochrony IP67
Styki mosigdz,CuZn,Ztocone
Materiat wokét stykow Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny Przyporzadkowanie stykow
Nakretka/$ruba mosiadz, CuZn, Niklowane 1 4 4 ’
Uszczelnienie Tworzywo sztuczne, FKM/FPM 1 ’
Moment dokrecajacy 0.5...0.6 Nm 42

(Nalezy przestrzega¢ maks. momentu ob-
rotowego uchwytu!)

Zywotno$é mechaniczna > 100 Cykle dopasowania
Stopien zanieczyszczenia 3/2

Typ ochrony IP67, Tylko w skreconym stanie
Ztacze B M12 x 1

Wiasciwosci elektryczne w temp. +20

°C

Napiecie nominalne 60V

Prad 4A

Rezystancja izolacji >10°Q

rezystancja przewodzenia <5mQ

Aplikacja ruchoma -30 °C...+90 °C
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Akcesoria
WRENCH-FW/SIZE 17MM 6936175 TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170
fe——— ) Zestaw kluczy dynamometrycznych;
uchwyty z regulowanym momentem

dokrecajgcym 0,4-1,0 Nm, klucz
dynamometryczny do ztgczy M8
(SW9), klucz czotowy do ztgczy M12
(SW 14)
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