EC-FKD5-0.5/16

Zenskie ztgcze kotnierzowe z przewodami wielodrutowymi,

montaz od przodu

M16x 1.5

Cechy charakterystyczne

E @ PROTECTION

M Ztgcze zenskie M12 x 1

M Stopien ochrony IP67

M Montaz od przodu

M Podtaczenia za pomocg osobnych zyt
W4 styk. + PE

M Dtugosé zyt typu linka: 0,5 m

Przyporzadkowanie stykow

Dane techniczne

4
5
3 (S8
Typ EC-FKD5-0.5/16 o
Nr kat. 6934608 2
Zigcze A Ztgcze zenskie, M12 x 1, Prosty, Kodo-
wanie A
Liczba stykow 4+PE
Styki mosigdz,CuZn,Ztocone Rp BN
Materiat wokét stykow Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny } 2) WH
BK
Uszczelnienie Tworzywo sztuczne, FPM/FKM } 43 ! BU
3
Flange housing mosigdz, CuZn, Niklowane I 5; : GNYE
| I .|

Typ montazu

montaz od przodu

Screw-in thread seal

tworzywo sztuczne, NBR

Gwint montazowy

M16 x 1,5

Tryb potgczenia

Podtaczenie przewodu

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia 3

Typ ochrony IP67, (skrecone razem)
Dtugos¢ przewodu 0.5m

Izolacja zyty PCW

Przekroj przewodu 4 x 0.34 mm?

Kolory zyt

BN, WH, BU, BK, GNYE

Wiasciwosci elektryczne w temp. +20
°C

Napiecie nominalne 60V
Prad 4 A
Rezystancja izolacji 2210°Q
rezystancja przewodzenia <5mQ
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Dane techniczne

Wiasciwos$ci chemiczne i mechanicz-

ne
Temp. otoczenia (nieruchomy) -30...+90 °C
Certyfikaty CE
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