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Dane techniczne

Typ RSC RKC 572-0.5M
Nr kat. U0320-0
Zigcze A Ztgcza, M12 x 1, Prosty, Kodowanie A

Liczba stykéw

5

Styki

Metal,CuZn,Ztocone

Materiat wokot stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski

Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Nakretka/sruba mosigdz, CuZn, Niklowane
Moment dokrecajacy 0.8...1Nm

(Nalezy przestrzega¢ maks. momentu ob-

rotowego uchwytu!)

Zywotno$é mechaniczna

Stopien zanieczyszczenia

> 100 Cykle dopasowania
3

Typ ochrony

IP67, Tylko w skreconym stanie

Zigcze B

Liczba pinéw

Ztacze zenskie, M12 x 1, Prosty, Kodo-
wanie A

5

Styki

Metal,CuZn,Ztocone

Materiat wokét stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski

Uchwyt

Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski

Nakretka taczgca / Sruba zabezpieczaja-
ca

mosigdz, CuZn, Niklowane

Uszczelnienie

Tworzywo sztuczne, FPM/FKM

Moment dokrecajacy

0.8 ... 1 Nm (Nalezy przestrzega¢ maks.
momentu obrotowego uchwytu!)

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3

Stopien ochrony

IP67, Tylko po skreceniu
NEMA: 1, 3, 4, 6P
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Cechy charakterystyczne
Ztacze zenskie M12, proste, kodowanie A
Ziacze meskie M12, proste, kodowanie A
Dtugosc kabla: 0,5 m
Litzen paarverseilt; geschirmt
Kabel do sieci Fieldbus
Typ Fieldbus: DeviceNet, powtoka PVC, ko-
lor szary, ekranowany, 2STP x 22 AWG
Odpornos¢ na UV
Klasyfikacja ognioodpornosci: UL 1685 FT4,
UL1061, CSAFT4

Przekroj poprzeczny przewodu
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Dane techniczne

schemat obwodu

Kabel

Identyfikator przewodu RF50603 : é DRAIN e
Liczba zyt przewodu 4 2 & fli RB?J(\\/:)) (\i : (2
Srednica przewodu @ 7.24 mm Z ,,‘: WH (CAN H) (:‘ ;‘ E‘:’
Dtugos¢ przewodu 0.5 m 5 l\," lg“ BUJCANL) ‘;‘ ‘\j (5
Otulina przewodu PCW, Szary

Ekran Folia (WEJSCIE), 22 AWG, TC (miedz

cynowana)

Materiat przewodnika

TC (miedz cynowana)

Kolory zyt

Power: RD, BK, Data: WH, BU

Podzespot 1

Opis montazu

STP (skretka ekranowana)

Liczba par 1
Srednica przewodnika 0.05”
Izolacja zyty PCW

Folia (WYJSCIE)

Przekroj przewodu

2x22 AWG [zblizony do 0,34 mm?]

Przewdd linkowy, uktad

19x0.0058 "

Opis montazu STP (skretka ekranowana)
Liczba modutow 1

Srednica przewodnika 0.088"

Izolacja zyty Pianka HDPE

Assembly Foil Folia (WYJSCIE)

Przekroj przewodu 2x22 AWG [zblizony do 0,34 mm?]
Przewaod linkowy, uktad 19%x0.0058

Wiasciwosci elektryczne w temp. +20

°C

Napiecie nominalne 250V

Prad 4 A

Wiasciwosci chemiczne i mechanicz-

ne

Kat giecia (montaz stacjonarny) 25xd

Kat giecia (elastyczne zastosowanie) 215xd

Temp. otoczenia (nieruchomy) -40...+80 °C

Temp. otoczenia (ruchomy) 5...+480 °C

Temperatura otoczenia podczas instalacji -10...+80 °C
Certyfikat

Uwaga

Uzywanie kabla w skrajnych temperatu-
rach, gdy jest on narazony na dziatanie
okreslonych substancji chemicznych i po-
wyzej znamionowej predkos¢ cyklu lub
ponizej znamionowego promienia giecia
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Dane techniczne

kabla moze zmniejszy¢ jego wytrzymato-
$¢ na zginanie.

Uwaga - Zastrzegamy sobie prawo do wprowa-
dzania zmian technicznych bez wcze-
$niejszego powiadomienia.
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