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Rozgateznik T elementu wykonawczego i czujnika

Rozgateznik T
RSM-2RKM 50

Typ
Nr kat.

RSM-2RKM 50
U2109-9

koncentrator sygnatéw 1/0

Tréjnik typu T, 2-portowy

Housing tworzywo sztuczne, TPU, Z6tty
Ztacze A Meskie, 7/8"-16 UN
Liczba pinow 5

Materiat wokot stykéw
Nakretka/sruba
Zywotno$é mechaniczna

Tworzywo sztuczne, TPU, Zétty
mosigdz, CuZn, Niklowane
> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3

Typ ochrony IP67, Tylko w skrgconym stanie
NEMA: 1, 3, 4, 6P

Zigcze B 2 x ztgcze zenskie, 7/8"-16 UN

Liczba pinow 5 pins

Materiat wokot stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Zotty

Nakretka tgczaca / $ruba zabezpieczajaca

mosigdz, CuZn, Niklowane

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3

Stopien ochrony

IP67, Tylko po skreceniu

NEMA: 1, 3, 4, 6P

Wiasciwosci elektryczne w temp. +20 °C

Napigcie nominalne 250V

Prad 9AA
Rezystancja izolacji >10°Q
rezystancja przewodzenia <5mQ
Wiasciwosci chemiczne i mechaniczne

Stacjonarna -40...+80°C
Aplikacja ruchoma -40...+80°C

Uwaga
Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
technicznych bez wczesniejszego powiadomienia.
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m Ztacze meskie 7/8", proste, 5-stykowe

m 2 x zigcze zenskie 7/8", proste, 5-stykowe

schemat obwodu

P1

J2

u A W N =

T WN =

123 435
N

Hans Turck GmbH & Co.KG e D-45472 Miilheim an der Ruhr @ Witzlebenstralle 7 @ Tel. 0208 4952-0 e Fax 0208 4952-264 @ more@turck.com ® www.turck.com1 /1



