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Dane techniczne

Typ RSV-2RKV 49

Nr kat. U2385-7

koncentrator sygnatow 1/O
Ztgcze A

Liczba stykéw

Tréjnik typu T, 2 -portowy
Meskie, 7/8"-16 UN, Prosty
4

Uchwyt

Tworzywo sztuczne, PUR, Zétty

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3/2

Typ ochrony IP67, Tylko w skreconym stanie
Ztgcze B 2 x ztacze zenskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Styki Metal,CuZn,Ztocone

Materiat wokét stykow

Tworzywo sztuczne, PUR, Czarny

Uchwyt

Tworzywo sztuczne, PUR, Zc')’rty

Nakretka taczaca / sruba zabezpieczaja-
ca

Uszczelnienie

Stal nierdzewna, 1.4404

Tworzywo sztuczne

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

3/2

Stopien ochrony

Protokét sieciowy

IP67, Tylko po wtozeniu wtyku
FOUNDATION fieldbus

Wiasciwosci elektryczne w temp. +20

°C

Napiecie nominalne 300V
Prad 4 A
Rezystancja izolacji >>210°Q
rezystancja przewodzenia <5mQ

Cechy charakterystyczne

M 4-pinowy tréjnik typu T ze ztgczami 7/8" ze
stali nierdzewne;.

M Do zastosowania w aplikacjach FOUNDA-
TION™ fieldbus

Nagtéwek schemat podtgczenia
Podtaczenie magistrali FOUNDATION™
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Nagtowek schematu podtaczenia 3
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Dane techniczne

Wiasciwosci chemiczne i mechanicz-

ne

Temp. otoczenia (nieruchomy) -40...+80 °C

Temp. otoczenia (ruchomy) -40...480 °C

Uwaga

Uwaga - Zastrzegamy sobie prawo do wprowa-

dzania zmian technicznych bez wcze-
$niejszego powiadomienia.
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