BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751

Senzor de camp magnetic — senzor de proximitate magnetic-
inductiv

Cu certificare FM

Caracteristici tehnice Caracteristici
. M cilindru filetat, M12 x 1
Tip BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751 m otiel INOX, 1.4301
Nr. ID 100001278 M Distantd de comutare nominald 90 mm, in
: : ” combinatie cu magnet DMR31-15-5
Special version $1751 Corespunde cu:FM - Certificare M 3-fire c.c., 10...30 VCC
pentru Clasa 1 Div 2 Miesire pnp, normal deschis

Caracteristici generale M conector M12 x 1

Distanta de comutare nominala 90 mm

Tn combinatie cu magnet DMR31-15-5 Dlagrama de conexiuni

Precizie de repetabilitate < 0.3 % din capatul de scala
Deriva de temperatura <+15% | >1 BN +
Histerezis 1...10 % <U>'\ | )y 3BY -
Caracteristici electrice prp L) dBK
Tensiune de alimentare U, 10...30 Vce
Riplu U, <10 % Ugpa 2
Curent nominal de alimentare in c.c. |, <200 mA %
3BU 1BN
Curent fara sarcina <15 mA
4BK

Curent rezidual <0.1mA
Tensiunea de test de izolatie 0.5kV
Protectie la scurtcircuit Da/Ciclic Principiu de functionare
Cadere de tensiune la |, <18V

- — - Senzorii de proximitate magnetic-inductivi
Protectie la fir intrerupt/alimentare Da/Complet sunt activati de cAmpuri magnetice si pot
inversa detecta magneti permanenti prin materiale

. . . fara proprietati feromagnetice (exp. lemn,
Functie de iesire 3-fire, Contact NO, PNP plastic, metale neferoase, aluminiu, otel inox).
Frecventa de comutatie 1 kHz Asﬁel este posibila atmgeregAunor d|sta.n.tev )
ridicate de comutare chiar si in cazul utilizarii
Caracteristici Mecanice unor carcase de dimensiuni reduse. In cazul
utilizarii magnetilor de tip DMR31-15-5,

Design Cilindru filetat, M12 x 1 senzorii TURCK ofera o distantd nominala

de sesizare de 90 mm. Aceasta conduce la
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o varietate mare de posibilitati de detectie, in
mod particular cand spatiul este limitat sau
exista alte conditii care fac detectia dificila.

Caracteristici tehnice

Dimensiuni 62 mm
Otel inoxidabil, 1.4301 (AISI 304)

Materialul carcasei non-magnetic wall

Materialul fetei active plastic, PBT-GF30
magnet
Cuplul maxim de strangere a piulitei 10 Nm '
carcasei é <ensor s
Conexiune electrica Conectori, M12 x 1
Conditii de mediu
Temperatura mediului -25...470 °C
Rezistenta la vibratii 55 Hz (1 mm)
Rezistenta la soc 30 g (11 ms)
Clasa de protectie IP67
MTTF 2283 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
°C
Indicare stare LED, Galben
Instructiuni de montare
Instructiuni de montare/descriere
Diametrul zonei 12 mm
active B
Accesorii
DMR20-10-4 6900214 DMR31-15-5 6900215
Magnet de actionare; @ 20 mm (J 4 N<—8 Magnet de actionare, @ 31 mm (9 5

N<——8

DMR15-6-3

N<——=S

&

k-

mm), h: 10 mm; distanta de detectie
realizabila 59 mm cu senzori de
camp magnetic BIM-(E)M12 respectiv
50 mm cu senzori de cdmp magnetic
BIM-EGO08; in combinatie cu senzorii
de pozitie liniara Q25L: distanta
recomandata intre senzor si magnet:
3...4mm

6900216

Magnet de actionare, @ 15 mm (@ 3
mm), h: 6 mm; distanta de detectie
realizabila 36 mm cu senzori de
camp magnetic BIM-(E)M12 respectiv
32 mm cu senzori de cdmp magnetic
BIM-EGO08; in combinatie cu senzorii
de pozitie liniara Q25L: distanta
recomandata intre senzor si magnet:
3...4mm

<IN

\ N\

DM-Q12

mm), h: 15 mm; distanta de detectie
realizabila 90 mm cu senzori de
camp magnetic BIM-(E)M12 respectiv
78 mm cu senzori de cd&mp magnetic
BIM-EGO08; in combinatie cu senzorii
de pozitie liniara Q25L: distanta
recomandata intre senzor si magnet:
3...5mm

6900367

Actuator, rectangular, plastic, distanta
de detectie realizabila 58 mm cu
senzori de cdmp magnetic BIM-
(E)M12 respectiv 49 mm cu senzori
de camp magnetic BIM-EGO08; in
combinatie cu senzorii de pozitie
liniara Q25L: distanta recomandata
intre senzor si magnet: 3...5 mm
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BSS-12 6901321 MwW12 6945003

Colier de montare pentru senzori Suport de montaj pentru senzori
cilindrici filetati si nefiletati; material: cilindrici filetati, material: Otel
Polipropilena inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304)
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