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Accesorii

Teaca de protectie

Pentru senzori de temperatura
THW-6-G1/2-TI-L050

= Teaca de protectie pentru montarea
senzorilor de temperatura

m Diametrul capatului 6 mm

Soa m Conectare la proces G1/2" filet exterior
G1/2" o7 = Adancime imersiune 50 mm
= Material in contact cu mediul: Titan
29 /J
34
& Descriere generala
L Tecile de protectie protejeaza senzorii de
L/ mediul agresiv si de temperaturile nalte.

Cand se folosesc tecile de protectie, se evita
contactul direct cu mediul. Senzorul poate fi
nlocuit fara intreruperea procesului.

Tip THW-6-G1/2-TI-L050

Nr. ID 100019272

Domeniu de temperatura

Domeniul de masura -50...350 °C

-58...662 °F

Adancime imersiune L 50 mm

Diametru exterior 9 mm

Caracteristici Mecanice

Materialul carcasei Titan/otel inoxidabil, Titan 3.7035 (B3)

Diametru interior 6.2 mm

Conectare la proces G 1/2" filet exterior

Rezisten!]a la presiune 400 bar

Cuplul maxim de strangere a piulitei carcasei 100 Nm
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