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Caracteristici tehnice

Tip B2N85H-QR20-I0LX3-H1141
Nr. ID 100025086

Principiu de masurare Accelerare

Caracteristici generale

Domeniul de masura -85...85°

Numarul de axe de masura 2

Precizie de repetabilitate

< 0.1 % din capatul de scala

Deviatie de liniaritate

<02%

Caracteristici

M Dreptunghiular, plastic, Ultem

M Afisare stare prin led

M Detectia unghiului pe doua axe cu domeniu
de masura de 85 °

M Detectia temperaturilor cuprinse in intervalul

-40 °C panala 85 °C
M Grad de protectie inalta IP68/IP69K
M Protectie contra stropirii cu sare si a
variatiilor bruste de temperatura
M18...30 Vcc
M Conector M12 x 1, 4-pini
M Comunicatie via |0-Link

Deriva de temperatura

<+0.012 %/K

Rezolut#ie <0.01 °
Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare 18...30 Vcc
Riplu rezidual <10 % U,
Tensiunea de test de izolatie <0.5kV
Protectie la intrerupere fir/Alimentare Da

inversa

Protocol de comunicatie IO-Link
Curent consumat <50 mA

10-Link

Mod de comunicatie

COM 3 (230.4 kBaud)

Durata minima a ciclului

Functie pin 4

1.3 ms
I0-Link

Caracteristici Mecanice

Design

Rectangular, QR20

Dimensiuni

71.6 x62.6 x 20 mm

Materialul carcasei

Plastic, Ultem

Conexiune electrica

Conectori, M12 x 1

Diagrama de conexiuni

Hy———— 4

1 ) 10-Link
) n.c
EN, W

Principiu de functionare

Pentru a determina unghiurile, inclinometrele
dinamice folosesc o celula de masura

a acceleratiei. Ca referinta se foloseste
gravitatia terestra. Schimbarea unghiului
inclinometrului in raport cu gravitatia terestra
va fi detectata de celula de masura a
acceleratiei. Apoi, semnalul este liniarizat,
astfel incat sa fie furnizata o valoare
proportionala cu unghiul.
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Caracteristici tehnice Principiul de masura folosit face ca montarea
si punerea in functiune a dispozitivului sa se

faca usor. Senzorii robusti sunt pozitionati cu

Conditii de mediu partea turnata pe suprafata plata, astfel incat
’ partea turnata sa fie acoperita. Apoi, senzorul
Temperatura mediului -40...485 °C este fixat cu doua suruburi.

. - N N Senzorul poate detecta si temperatura, care
Varia#ii de temperatura (EN60068-2-14)  -40... +85 °C; 20 cicluri poate fi folosita pentru a monitoriza starea
Rezisten#3 la vibra#ii (EN 60068-2-6) 20 g; 5 h/axa; 3 axe maginil,

Rezisten#a la soc (EN 60068-2-27) 150 g; 4 ms "2 sinus

Clasa de protectie IP68
IP69K

MTTF 548 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
°C

Indicator al tensiunii de lucru LED, verde

Indicare domeniu de masura LED, galben

Instructiuni de montare
Instructiuni de montare/descriere

Principiul de masurare permite o montare si

o punere in functiune simple, de exemplu,
pentru ca un mediu de metale nu interfereaza
cu principiul de masura.

Un led verde indica daca senzorul este
alimentat corect. Ledul verde intermitent arata
ca este activa comunicarea |O-Link.

Un led galben per axa de inclinare actioneaza
ca indicator al pozitiei zero, ajutand la punerea
in functiune. El lumineaza constant cand
pozitia inclinometrului este intr-o fereastra de
+0.5° Tn jurul punctului central. Ledul clipeste
cu atat mai mai frecvent, cu cat senzorul se
apropie de punctul central.

@4 mm
3Nm

Accesorii

AP-Q20L60-QR20 100029224
Placa adaptoare pentru montarea
carcasei QR20, folosind gaurile ce
corespund carcasei Q20L60

Accesorii
Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
RKCA4T-2-RSCA4T/TXL 6625604 Cablu de extensie, conector M12
mama, drept, 3-pini la conector M12
) 015 tata, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m,
M12x1 015 514 2514 m2x1

material manta: PUR, negru; certificare
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Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID

RKC4T-2/TXL 6625500 Cablu de conectare, conector mama
M12, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PUR, negru; certificare
M12x1 015 “C14
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