LI1000P0-Q25LMO-ELIUPN8X3-H1151
Senzor inductiv de deplasare liniara — 10-Link

Caracteristici tehnice

Tip LI1000P0-Q25LMO-ELIUPN8X3-H1151
Nr. ID 1590611

Principiu de masurare Inductivi

Caracteristici generale

Domeniul de masura 1000 mm

Rezolutie 0,015 mm/16 bit
Distanta nominala 1.5 mm

zona moarta a 29 mm

zona moarta b 29 mm
Repetabilitate <36 um

Deviatie de liniaritate

<0.035 % f.s.

Deriva de temperatura

<+0.003 %/K

Caracteristici

B Forma cubica, aluminiu / plastic

M Posibilitati de montare diverse

M Domeniul de masura este afisat prin LED

M Imun la interferente electromagnetice

M Zone inactive extrem de scurte

M Domeniu de masura analogic programabil

M Rezolutie 16 bit

M 15...30 Vcc

M esire analogica, setare din fabrica 0...10 V

M Toate functiile sunt programabile prin 10-
Link / PACTware

4 domenii de comutatie programabile

M lesire in curent sau tensiune programabila

M Functii programabile NC/NO, disponibile Tn
versiune NPN sau PNP

M Valoarea de proces disponibila ca
telegrama 10-Link pe 16 bit

M Conector tata M12 x 1; 5-poli

Histerezis Nu se aplica
Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare U, 15...30 Vcc
Riplu U, <10 % Ugpa
Tensiunea de test de izolatie 0.5 kv
Protectie la scurtcircuit Da
Protectie la fir intrerupt/alimentare Da/Complet
inversa

Protocol de comunicatie IO-Link

Functie de iesire

5-pini, Contact NO/NC, PNP/NPN, lesire
analogica

Diagrama de conexiuni
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lesire 1 lesire digitala sau mod IO-Link
lesire 2 lesire analogica sau digitala
lesire in tensiune 0...10 V

lesire in curent 4...20 mA

programmable via [O-Link
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Principiu de functionare

Principiul de masurare a senzorilor de
pozitie liniara se bazeaza pe cuplarea
circuitelor oscilante intre elementul de
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Caracteristici tehnice

Rezisten#a de sarcina pentru iesirea in 2 4.7 kQ
tensiune

Rezistenta de sarcina, iesire in curent <04 kQ
viteza de transmisie 1000 Hz
Curent consumat <50 mA
[O-Link

Specificatie 10-Link V1.0
Parametrizare FDT /DTM
Lungime date de proces 16 bit

Tip de cadru 2.2

inclusa in SIDI GSDML Da
Caracteristici Mecanice

Design Profil, Q25L
Dimensiuni 1058 x 35 x 25 mm

Materialul carcasei

Aluminum/plastic, PA6-GF30, Anodizat

Materialul fetei active

plastic, PA6-GF30

Conexiune electrica

Conectori, M12 x 1

Conditii de mediu

Temperatura mediului -25...+70 °C
Rezistenta la vibratii 55 Hz (1 mm)
Rezistenta la soc 30 g (11 ms)
Clasa de protectie IP67

MTTF

138 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
°C

Indicator al tensiunii de lucru

LED, verde

Indicare domeniu de masura

LED multifunc#ional, verde, galben,
galben intermitent

Certificat UL

E210608

pozitionare si senzor, iar semnalul de iesire
este proportional cu pozitia elementului de
pozitionare. Senzorii robusti nu necesita
intretinere si nu se uzeaza, datorita principiului
non-contact. Sunt deosebit de performanti in
privinta repetabilitatii, rezolutiei si liniaritatii
optime intr-un domeniu larg de temperatura.
Tehnologia inovatoare asigura o imunitate
ridicata la campurile electromagnetice CC si
CA.
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Instructiuni de montare

Instructiuni de montare/descriere

O varietate larga de accesorii ofera posibilitati
de montare multiple. Datorita principiului

de masurare bazat pe cuplarea circuitelor
oscilante, senzorul de pozitie liniar este imun
la componente metalice magnetizate si alte
interferente.

Domeniul de masura este afisat prin LED:
Verde:

Elementul de pozitionare este in domeniul de
masura

Galben:

Elementul de pozitionare este in domeniul de
masura, calitatea semnalului este redusa (ex.:
distanta e prea mare)

Galben intermitent:

Elementul de pozitionare este in afara
domeniului de masura

Stins:

Elementul de pozitionare este in afara
domeniului de masura programat (doar la
versiunile programabile)

Modul de invatare

La apasarea unui buton, valoarea initiala

si valoarea finala a domeniului de masura
sunt reglate cu ajutorul unui adaptor de
programare. Mai mult, curba de iesire poate fi
inversata.

10 sec. jumper intre pin 5 si pin 1= setare din
fabrica

10 sec. jumper intre pin 5 si pin 3 = setare din
fabrica

2 sec. jumper intre pin 5 si pin 3 = domeniu de
masura - valoarea initiala

2 sec. jumper intre pin 5 si pin 1 = domeniu de
masura - valoarea finala

Accesorii

P1-LI-Q25L

6901041 P2-LI-Q25L
Element de pozitionare pentru senzori
de pozitie liniara Li-Q25L, introdus in
canalul senzorului

reference

125 point
26,

6901042

Element de pozitionare liber pentru
senzorii de pozitie liniara Li-Q25L;
Distanta nominala pana la senzor
este 1,5 mm; imperecherea cu
senzorul de pozitie liniara la o
distanta de panala 5 mm sau o
toleranta la abatere de panala 4 mm
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P3-LI-Q25L

P7-LI-Q25L

M5

> reference
point

MN-M4-Q25

ABVA-M5

6901044

Element de pozitionare liber pentru
pentru senzorii de pozitie liniara Li-
Q25L; functionare cu un offset de 90°;
distanta nominala pana la senzor este
1,5 mm; imperecherea cu senzorul de
pozitie liniara la o distanta de pana la
5 mm; toleranta la nealiniere de pana
la4 mm

6901087

Element de pozitionare ghidat pentru
senzorii de pozitie liniara LI-Q25L fara
articulatie sferica

6901046

Suport de montare pentru senzorul
de pozitie liniara LI-Q25L; material:
aluminiu; 2 bucati / punga

6901025

Piulita culisanta cu filet M4 pentru
profilul din spate a LI-Q25L; material
otel galvanizat; 10 bucati / punga

6901058

Cuplaj axial pentru element de
pozitionare ghidat, otel inoxidabil

P6-LI-Q25L

reference point

M4-Q25L

AB-M5

57 ’
P

Jj/

RBVA-M5

6901069

Element de pozitionare liber pentru
senzorii de pozitie liniara Li-Q25L;
Distanta nominala pana la senzor
este 1,5 mm; Imperecherea cu
senzorul de pozitie liniara la o
distanta de panala 5 mm sau o
toleranta la abatere de pana la 4 mm

6901045

Suport de montare pentru senzorul
de pozitie liniara LI-Q25L; material:
aluminiu; 2 bucati / punga

6901048

Suport de montare si bloc de culisare
pentru senzorii de pozitie liniara LI-
Q25L; material: Otel inoxidabil; 2
bucati / punga

6901057

Cuplaj axial pentru element de
pozitionare ghidat

6901059

Cuplaj articulat pentru element de
pozitionare ghidat, otel inoxidabil
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Accesorii
Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
USB-2-10L-0002 6825482 Master 10-Link cu port USB integrat
LED: USB-Mini
CH1(C/Q) LED: PWR
CH2 (DI/DO) ‘J IN-DC
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