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Caracteristici tehnice

Caracteristici

M Dreptunghiular, plastic

M Multiple posibilitati de montare

M P1-Li-QR14/Q17L incluse la livrare
M Ledul indica domeniul de masura
M Imun la interferente electromagnetice
M Zone inactive extrem de scurte

M Rezolutie 12-bit

M38...30 Vcc

M |esire analogica

W05...45V

M Cablu cu conector tatd M12 x 1

Diagrama de conexiuni
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Principiu de masurare Inductivi 38U _
Caracteristici generale
Domeniul de masura 25 mm 2WH
Rezolutie 0,006 mm/12 bit O

3BU 1BN
Distanta nominala 1.5 mm
zon moarta a 17 mm 4BK
zona moarta b 7.5 mm
Deviatie de liniaritate <1%f.s. P .
i ° Principiu de functionare

Deriva de temperatura <+0.01 %/K

. . s Principiul de masurare a senzorilor de
Histerezis Nu se aplica pozitie liniard se bazeaza pe cuplarea
Caracteristici electrice circuitelor oscilante intre elementul de

pozitionare si senzor, iar semnalul de iesire

Tensiune de alimentare 8...30 Vcc este proportional cu pozitia elementului de

i ; pozitionare. Senzorii robusti nu necesita
Riplu rezidual <10 % U, intretinere si nu se uzeaza, datorita principiului

. . . non-contact. Sunt deosebit de performanti in

Tensiunea de test de izolatie <05kV privinta repetabilitatii, rezolutiei si liniaritatii
Protectie la scurtcircuit Da optime intr-un domeniu larg de temperatura.

Protectie la intrerupere fir/Alimentare
inversa

Da / da (tensiune de alimentare)

Functie de iesire

4-pini, lesire analogica

lesire in tensiune 05..45V
Rezisten#a de sarcina pentru iesirea in 2 4.7 kQ

tensiune

viteza de transmisie 700 Hz

Curent consumat <50 mA
Caracteristici Mecanice

Design Profil, QR14
Dimensiuni 53.5x49 x 14 mm

Tehnologia inovatoare asigura o imunitate
ridicata la campurile electromagnetice CC si
CA.
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Caracteristici tehnice

Materialul carcasei Plastic, PBT-GF30-V0
Conexiune electrica Cablu cu conector, M12 x 1
Tip cablu @ 5.2 mm, Lif32Y32Y, TPE, 0.3 m
Sectiune conductor 3x0.5 mm’
Conditii de mediu
Temperatura mediului -40...470 °C
Rezistenta la vibratii 55 Hz (1 mm)
Rezistenta la soc 30 g (11 ms)
Clasa de protectie IP68
IP69K
MTTF 138 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
Indicator al tensiunii de lucru LED, verde
Indicare domeniu de masura LED multifunc#ional, Verde
Accesorii incluse Element de pozitionare P1-Li-QR14/Q17L

Instructiuni de montare
Instructiuni de montare/descriere

Elementul de pozitionare poate fi montat
cu offset de 90°. Aceasta ofera o mai mare
flexibilitate de montare.

Principiului de functionare cu cuplaj RLC,
face ca senzorul sa fie imun la componente
metalice magnetizate si alte cAmpuri de
interferente.

Indicatii LED

Verde

Elementul de pozitionare este in domeniul de
masura

Verde intermitent

Elementul de pozitionare este in domeniul de
masura, semnalul este scazut (ex.: distanta e
prea mare)

Stins

Elementul de pozitionare este in afara
acoperirii.
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Accesorii

P1-LI-QR14/Q17L 1590724

Element de pozitionare liber pentru
senzorii de pozitie liniara LI-QR14

si LI-Q17L; montare transversala

si longitudinala posibila; distanta
nominald pana la senzor este de

1,5 mm; imperecherea cu senzorul de
pozitie liniara la o distanta de pana la
3 mm sau o toleranta la nealiniere de
panala 3 mm.
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