NI25U-CK40-AP6X2-H1141

Senzor inductiv

M12x 1
353

Caracteristici tehnice

Tip NI25U-CK40-AP6X2-H1141
Nr. ID 1625700

Caracteristici generale

Distanta de comutare nominala 25 mm

Conditii de montare

Degajat, este posibila montarea par#ial
ingropata

Distanta sigura de operare

<(0.81 x Sn) mm

Precizie de repetabilitate

Deriva de temperatura

< 2 % din capatul de scala
<310 %

<+20%,=-25°Cv=2+70°C

Histerezis

3..15 %

Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare U, 10...30 Vcc
Riplu U, <10 % Ugra
Curent nominal de alimentare in c.c. |, <200 mA
Curent fara sarcina <15 mA
Curent rezidual <0.1mA
Tensiunea de test de izolatie 0.5kV
Protectie la scurtcircuit Da/Ciclic
Cadere de tensiune la |, <18V
Protectie la fir intrerupt/alimentare Da/Complet

inversa

Functie de iesire

3-fire, Contact NO, PNP

Stabilitate cdmp c.c. 300 mT
Stabilitate camp c.a. 300 mTes
Clasa de protectie o]
Frecventa de comutatie 0.25 kHz

Caracteristici

M Dreptunghiular, inaltime 40 mm

M Posibilitate de orientare a fetei active pe 5
directii

M Plastic, PBT-GF30-V0

MLED de colt cu luminozitate ridicata

M Vizibilitate optima a starii iesirii si starii de
alimentare in orice pozitie de montare

M Factor 1 pentru toate metalele

M Grad de protectie IP68

M Rezistent la campuri magnetice

M Domeniu de temperatura extins

M Frecventa de comutare ridicata

M Autocompensarea protejeaza impotriva
preatenuarii

M 3-fire c.c., 10...30 VCC

Miesire pnp, normal deschis

M conector M12 x 1

Diagrama de conexiuni
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Principiu de functionare

Senzorii inductivi sunt destinati detectiei fara
contact si fara uzura a obiectelor metalice.
Senzorii uprox Factor 1 prezinta avantaje
majore datorita sistemului patentat ferita
fara miez cu mai multe bobine. Detecteaza
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Caracteristici tehnice toate metalele de la aceeasi distanta mare
de comutare si sunt rezistenti la campuri

magnetice.
Caracteristici Mecanice

Design Rectangular, CK40

Dimensiuni 65 x 40 x 40 mm
posibilitate de orientare a fe#ei active pe
5 direc#ii

Materialul carcasei Plastic, PBT-GF20-VO0, Negru

Materialul fetei active plastic, PA12-GF30, galben

Conexiune electrica Conectori, M12 x 1

Conditii de mediu

Temperatura mediului -30...+85 °C

Rezistenta la vibratii 55 Hz (1 mm)

Rezistenta la soc 30 g (11 ms)

Clasa de protectie IP68

MTTF ?CY:4 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40

Indicator al tensiunii de lucru 2 x leduri, verde

Indicare stare 2 X LED-uri, Galben

Accesorii incluse Colier de fixare; material:

Instructiuni de montare

Instructiuni de montare/descriere

Distanta D 120 mm
Distanta W 75 mm
Distanta T 100 mm
Distanta S 20 mm
Distanta G 150 mm
Distan#a N 30 mm
Latimea zonei 40 mm
active B

posibilitate de montare ingropata cu 4-fe#e
montare ingropata cu 1-fa#a: Sr =22 mm
montare ingropata cu 2-fe#e: Sr =20 mm
montare ingropata cu 3-fe#e: Sr=17 mm
montare ingropata cu 4-fe#e: Sr=13 mm

montare retrasa fara reducerea distan#ei de
sesizare

este posibila montarea retrasa cu reducerea
distant#ei de sesizare
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Accesorii

BSS-CP40

¢

Accesorii

Desen cu dimensiuni

MI2x1 015 2514
L.

6901318

Clema de montaj pentru carcase
rectangulare 40 x 40 mm; material:
Polipropilena

Tip Nr. ID
RKC4T-2/TEL 6625010
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Cablu de conectare, conector mama
M12, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; certificare
cULus
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