Q45BB6LV

senzor optic — Senzor retroreflexiv
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Caracteristici tehnice

Tip Q45BB6LV
Nr. ID 3036557
Date optice

Functie Senzor retroreflectorizant
Mod de operare Nepolarizat
Reflector inclus Da

Tipul de lumina Rosu

Lungime de unda 680 nm
Domeniu 80...9000 mm
Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
Riplu rezidual <10 % U,
Curent nominal de alimentare in c.c. <150 mA
Curent fara sarcina <50 mA
Protectie la scurtcircuit Da / Ciclic
Protectie la alimentare inversa Da

Functie de iesire

Contact NO, PNP/NPN

Frecventa de comutatie 0.25 kHz
Frecventa de comutatie <250 Hz
Timp de intarziare la alimentare <100 ms
Timp de raspuns caracteristic <2 ms
Declansare la supracurent > 220 mA
Optiune de setare Potentiometru

Caracteristici Mecanice
Design

Dimensiuni

Rectangular, Q45

@ 30 x 87.6 x54.6 x 44.5 mm

Materialul carcasei

Plastic, Material termoplastic

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|3

Caracteristici

M CabluPVC,2m

M Grad de protectie IP67

M Sensibilitate ajustabila prin potentiometru

M Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc

M esire digitala, bipolara

M Functionare la lumina sau la intuneric
ajustabila prin comutator

Diagrama de conexiuni
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Principiu de functionare

La senzorii retroreflexivi emi#atorul si
receptorul sunt inclusi in aceeasi carcasa.
Lumina emisa este reflectata de reflector

si ajunge inapoi la receptor. Un obiect este
detectat cand acesta intrerupe fasciculul.
Senzorii retroreflexivi includ unele avantaje ale
senzorilor in opozi#ie (excess gain si contrast
ridicate). in plus este necesaré montarea si
conectarea a unui singur senzor. in cazul
detect#iei obiectelor cu factor de reflexie ridicat
utilizand senzori fara filtru de polarizare,
posibilitatea de interferen#e si domeniul de
detecttie redus sunt dezavantaje importante.
Caracteristica "Excess gain"

Caracteristica Excess gain-Distan#a

Q45BB6LV | 20-01-2022 20-09 | Modificari tehnice rezervate



Caracteristici tehnice

Lentila acrilic, Acrilic
Conexiune electrica Cabluri, 2 m, PVC 10 EBihTi-3i iRie”fi;'edf,ri =
Numar de conductoare 4 /' \\\
Sectiune conductor 0.34 mm’ 10 = ,/ AN \
Temperatura mediului -40...+70 °C E:glr;rized / 7t polarized JNAYH]
Clasa de protectie IP67 l
Caracteristici speciale pastrare/suspendare 10,01 01 1 m 10
Indicator al tensiunii de lucru LED, verde
Indicare stare LED, Galben
Indicare eroare LED, Verde, intermitent
Excess gain indication LED, rosu
Teste/Certificari
MTTF 67 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificari CE, cURus, CSA
Accesorii
SMB30A 3032723 SMB30FAM10 3011185
Suport de montare, rectangular, otel @ \'}? Suport de montare, otel inoxidabil,

pentru filet M10 x 1.5, lungime filet 30
mm

inoxidabil, pentru senzori cu filet de FaN
78,4603

b

30mm < : -
\%> / Ls

2 30,5
6,3 wide

26,3 38,5 61 1
7,5 69 M1
SMB30SC 3052521

Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 30 mm, cu
posibilitate de rotire
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Accesorii
Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
BRT-3 3016164 Reflector rotund, coeficient de reflexie
©5.2[0.21] 710.28] 1.0, material acrilic, temperatura

ambientului -20 ... +60 °C
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