QS18VN6LVQ

Senzor fotoelectric —

Senzor retroreflexiv

Caracteristici tehnice

Caracteristici

M Cablu cu conector tata, 4-pini, PVC, 150
mm, 8 mm

B Grad de protectie IP67

M Led cu vizibilitate de 360 de grade

M Sensibilitate ajustabila prin potentiometru

M Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc

M esire digitala NPN, comutator

Tip QS18VN6LVQ
Nr. ID 3061634
Date optice

Functie Senzor retroreflectorizant
Mod de operare Nepolarizat
Reflector inclus Nu

Tipul de lumina Rosu

Lungime de unda 630 nm
Domeniu 0...6500 mm
Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
Riplu rezidual <10 % U,
Curent nominal de alimentare in c.c. <100 mA
Protectie la scurtcircuit Da

Protectie la alimentare inversa Da

Functie de iesire

Contact NO/NC, NPN

lesire in curent

100 mA
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Frecventa de comutatie <800 Hz
Timp de intarziare la alimentare <100 ms
Timp de raspuns caracteristic <0.6 ms
Optiune de setare Potentiometru

Caracteristici Mecanice

Design

Rectangular, cu filet, QS18

Dimensiuni

18 x31x15x35 mm

Materialul carcasei

Lentila

Plastic, ABS
plastic, Acrylic

Conexiune electrica

Cablu cu conector, M8 x 1, 0.15 m, PVC

Principiu de functionare

Senzorii retroreflexivi contin emitatorul si
receptorul in aceeasi carcasa. Fasciculul
luminos al emitatorului este indreptat spre
un reflector care reflecta lumina fnapoi

la receptor. Un obiect este detectat cand
este pus in dreptul fasciculului. Senzorii
retroreflexivi prezinta unele avantaje ale
senzorilor in opozitie precum contrastul bun
si castigul ridicat. Mai mult, este necesara
instalarea si cablarea unui singur dispozitiv.
Dispozitivele fara filtru de polarizare au un
domeniu de sesizare mai redus si sunt mult
mai predispuse la perturbatii generate de
obiecte lucioase.

Curba de castig
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Caracteristici tehnice

Castigul in raport cu distanta (nepolarizat)

Numar de conductoare 4
Temperatura mediului -20...+70 °C
Clasa de protectie IP67
Indicator al tensiunii de lucru LED, verde
Indicare stare LED, Galben

Indicare eroare

LED, Verde, intermitent

Excess gain indication

LED, galben, intermitent

Teste/Certificari
Certificari CE, cURus
Accesorii
SMB18A 3033200 SMB18AFAM10
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Accesorii

Desen cu dimensiuni

M8x1 096

Suport de montare, rectangular, otel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
18 mm

3069721

Suport de montare, otel inoxidabil,
pentru filet de 18 mm

Tip
PKG4M-2/TEL
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Suport de montare, material VA
1.4401, pentru filet M10 x 1.5,
lungime filet 18 mm

3052519

Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 18 mm, cu
posibilitate de rotire

Cablu de conectare, mama M8, drept,
4-pini, lungime cablu: 2 m, material
manta: PVC, negru; certificare cULus;
sunt disponibile alte lungimi si calitati de
cablu, pe www.turck.com
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Desen cu dimensiuni
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Accesorii

Desen cu dimensiuni
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Tip
BRT-84

Nr. ID
6625067

Nr. ID
3058979

Cablu de conectare, mama M8, cu cot,
4-pini, lungime cablu: 2 m, material
manta: PVC, negru; certificare cULus;
sunt disponibile alte lungimi si calitati de
cablu, pe www.turck.com

Reflector rotund, coeficient de reflexie
1,4, material acrilic, temperatura
ambientului -20 ... +60 °C
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