QS18VN6LDQ5S

Senzor fotoelectric —

senzor laser cu mod difuz

Caracteristici tehnice

Caracteristici

M Cablu cu conector tata M12 x 1, 4-pini,
PVC, 150 mm

B Grad de protectie IP67

M Led cu vizibilitate de 360 de grade

M Sensibilitate ajustabila prin potentiometru

M Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc

M esire digitala NPN, comutator

Tip QS18VN6LDQ5
Nr. ID 3073037

Date optice

Functie Senzor de proximitate
Mod de operare difuza

Tipul de lumina Rosu

Lungime de unda 650 nm

Clasa laser M1

Diametrul spotului 1 mm la 300 mm
Domeniu 0...300 mm
Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
Riplu rezidual <10 % U,
Curent nominal de alimentare in c.c. <100 mA
Protectie la scurtcircuit Da

Protectie la alimentare inversa Da

Functie de iesire Contact NO/NC, NPN
lesire Tn curent 100 mA
Frecventa de comutatie <700 Hz

Timp de intarziare la alimentare <200 ms

Timp de raspuns caracteristic <0.7 ms
Optiune de setare Potentiometru

Caracteristici Mecanice

Design Rectangular, cu filet, QS18
Dimensiuni @18 x 31 x15x 35 mm
Materialul carcasei Plastic, ABS

Lentila plastic, Acrylic
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Principiu de functionare

La fel ca si senzorii retroreflexivi, senzorii cu
mod difuz con#in emi#atorul si receptorul in
aceeasi carcasa. Totusi, senzorii difuzi nu
detecteaza intreruperea spotului ci reflexia
acestuia pe obiectul de detectat. Un obiect
este detectat daca el reflecta o cantitate
suficienta de lumina Tnapoi la receptor. De
aceea distan#a de sesizare pentru senzorii
cu mod difuz depinde puternic de factorul de
reflexie al obiectului detectat.

Caracteristica "Excess gain"
Caracteristica Excess gain-Distan#a
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Caracteristici tehnice

Conexiune electrica Cablu cu conector, M12 x
1,0.15 m, PVC 1000
Numar de conductoare 4
100
Temperatura mediului -10...+50 °C
Clasa de protectie IP67 . P N
Caracteristici speciale Laser ~
Indicator al tensiunii de lucru LED, verde 1 \
- 1 10 100 mm 1000
Indicare stare LED, Galben
Indicare eroare LED, Verde, intermitent
Excess gain indication LED, galben, intermitent
Teste/Certificari
MTTF 17 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificari CE, cURus
Accesorii
SMB18A 3033200 SMB18AFAM10 3012558
Suport de montare, rectangular, otel Suport de montare, material VA
inoxidabil, pentru senzori cu filet de 1.4401, pentru filet M10 x 1.5,
18 mm lungime filet 18 mm
3069721 3052519

Suport de montare, otel inoxidabil,
pentru filet de 18 mm

Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 18 mm, cu
posibilitate de rotire

Accesorii

Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID

RKC4.4T-2/TEL 6625013 Cablu de conectare, mama M12, drept,
4-pini, lungime cablu: 2 m, material
manta: PVC, negru; certificare cULus;
sunt disponibile alte lungimi si calitati de

L.
@* ——@if cablu, pe www.turck.com
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Desen cu dimensiuni
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Tip
WKC4.4T-2/TEL

Nr. ID
6625025

Cablu de conectare, mama M12, cu
cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material
manta: PVC, negru; certificare cULus;
sunt disponibile alte lungimi si calitati de
cablu, pe www.turck.com

QS18VN6LDQ5| 20-01-2022 20-44 | Modificari tehnice rezervate



