EASR450NUXMODQ
cortina optica de masura — receptor
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female, 5-pin 12
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DIP-switch
Display 56
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Caracteristici

B Tata M12 x 1, 8-pini

M Camp de scanare 450 mm

M Grad de protectie IP65

M Rezolutie 5 mm

B Domeniu max. 4 m

W2 x EZA-MBK-11 suporturi incluse

M Tensiune de alimentare 15...30 Vcc

M 2x iesiri digitale NPN

M2 x iesiri analogice 0...10 V

M Modbus RTU via RS485, conector mama
M12 x 1, 5-pini

M Suporta rate de transmisie: 9.600, 19.200,
38.400, 57.600 si 115.200 Bd

male, 8-pin
Caracteristici tehnice
Tip EA5R450NUXMODQ
Nr. ID 3076198
Date optice
Functie bariera optica
Mod de operare Receptor
Rezolutie optica 5 mm
Domeniu 400...4000 mm
Camp de scanare 450 mm
Numar de fascicule: 90
Caracteristici electrice
Tensiune de alimentare 15...30 Vcc
Curent nominal de alimentare in c.c. <375 mA
Curent fara sarcina <400 mA
Protocol de comunicatie Modbus RTU
RS485

Functie de iesire

2 contacte normal deschise, NPN/lesire
analogica

Tipul de iesire analogica 0...10V
lesire in tensiune 0...10 V
Rezisten#a de sarcina 22000 ©
Timp de intarziare la alimentare <2s
Timp de raspuns caracteristic <71 ms
Functie de mascare (blanking) Da

Caracteristici Mecanice
Design

Dimensiuni

Rectangular, EZ-Array
45.2 x 36 x 529 mm

Materialul carcasei

Metal, AL, Anodizat

Lentila

plastic, acrilic

Conexiune electrica
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Conectori, M12 x 1

Diagrama de conexiuni
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Caracteristici tehnice

Temperatura mediului -40...+70 °C
Clasa de protectie IP65
Indicator al tensiunii de lucru LED, rosu

Indicare eroare

LED, rosu (LED bicolor)

Excess gain indication LED, rosu
Teste/Certificari
Certificari CE
Accesorii
EZA-MBK-11 3071470 EZA-MBK-12

Suport de montare, negru, otel,
pentru EZ-ARRAY si EZ-SCREEN
standard si cascada 14 & 30 mm

3072587

Suport de montare, negru, otel,
pentru EZ-ARRAY si EZ-SCREEN
standard 14 & 30 mm

EZA-MBK-20

Accesorii

Desen cu dimensiuni Tip
EZA-USB-485-01

RKS8T-2/TEL

M12x1 2514

i — ——C

=

WKS8T-2/TXL

—_—
E

Nr. ID
3083025

6625446

6625461

Principiu de functionare

Reteaua optica de masura EZ-Array e

ideala pentru aplicatii de detectie cum ar fi
verificare profil si dimensiuni, ghidare spre
margine si centru, detectie curburi, detectie
gauri si numarare de piese. Constructia
emitator-receptor se instaleaza usor. Partea
electronica este incorporata in carcasa
receptorului si poate fi configurata cu ajutorul
a 6 comutatoare DIP. Pentru functii speciale,
ecranul poate fi programat cu ajutorul unui
PC si software-ului inclus. Pentru a sincroniza
emitatorul cu receptorul, interconectati iesirile
"sync-output" ale ambelor dispozitive.

3071756

Suport de montare, negru, otel,
pentru EZ-ARRAY si EZ-SCREEN
standard si cascada 14 & 30 mm

Cablu convertor USB-RS485, tata M12
x 1 pe conector USB tata tip A.

Cablu de conectare, conector mama
M12, drept, 8-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; ecranat;
certificare cULus; sunt disponibile

alte lungimi si calitati de cablu, pe
www.turck.com

Cablu de conectare, conector
mama M12, cu cot, 8-pini ecranat,
lungime cablu: 2 m, material manta:
PUR, negru; certificare cULus; sunt
disponibile alte lungimi si calitati de
cablu, pe www.turck.com
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Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
RSS4.5T-2/TEL 6626367

Mi2x1 ~S14

RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL 6626388
Mi2x1 2514 2514 m2x1
D =g |
}W‘HAJ 2
L
RKC8T-2/TEL 6625130 Cablu de conectare, mama M12, drept,

8-pini, lungime cablu: 2 m, material
manta: PVC, negru; certificare cULus;
sunt disponibile alte lungimi si calitati de

—% cablu, pe www.turck.com
Lt
5

MI2x1 015 2514

mn SL
42
WKC8T-2/TEL 6625133 Cablu de conectare, conector mama

Hms M12, cu cot, 8-pini, lungime cablu: 2 m,
e material manta: PVC, negru; certificare

cULus; sunt disponibile alte lungimi si

265 F=
L; —% calitati de cablu, pe www.turck.com

WKS8T-2/TEL 6625449 Cablu de conectare, conector mama
M12, cu cot, 8-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; ecranat;

= certificare cULus; sunt disponibile
_é alte lungimi si calitati de cablu, pe

L _i.» www.turck.com
5

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 3|3

EA5R450NUXMODQ| 20-01-2022 17-57 | Modificari tehnice rezervate



