TL50CO
Afisaj cu LED - Coloana luminoasa

Semnal si afisaj date
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Caracteristici
Caracteristici tehnice
M Carcasa plastic, gri
. M Protectie impotriva interferentelor
Tip TL50CO electromagnetice si de inalta frecventa
Nr. ID 3094420 M Grad de protectie IP67

M Cablu, 2 m
M Monocrom: Oranj (CUL 1)
B Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24

Scop Lumina indicatoare cu led Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
Functie Coloana luminoasa M Intrari: PNP/NPN

Tipul de lumina portocaliu

Intensitate reglabila Nu Diagrama de conexiuni

Caracteristici culoare 1

Oranj, Permanent aprins, 18.5 Im
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Caracteristici electrice coL1
BN (1)
Tensiune de alimentare 18...30 Vcc "mﬁ—‘:‘—/
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Curent nominal de alimentare in c.c. <45 mA 'W—D-A/
%
. . BU (3 -
Tensiune de alimentare 21...27 Vca )
Curent nominal in c.a. <45 mA
Curent max. consumat pe culoare 135 mA L .
Principiu de functionare
Tip de intrare Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de rispuns caracteristic <10 ms Semnalizator monocrom, multifunctional
P P Coloana luminoasa cu leduri, robusta si
Caracteristici Mecanice rentabila, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clara a
cascadabil Nu operatorului si afisare stare sistem
- — - Afisaj cu pana la 5 culori
Design Cilindru nefiletat, TL50 Echipamente compacte, nu necesité controller
- A Fars A
Dimensiuni @ 50 x 65.2 mm ara montare

Materialul carcasei

Plastic, ABS, Negru

Window material

Conexiune electrica

Policarbonat, Difuz
Cabluri, 2 m, PVC

Numar de conductoare

4

Temperatura mediului

-40...+50 °C

Umiditate relativa

0...95%

Diagrama de conectare prezinta o alocare
PNP a pinilor
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Caracteristici tehnice

Clasa de protectie IP67
Teste/Certificari
Certificari CE, UL listat
Accesorii
SMB30A 3032723 SMB30FA

SMB30SC
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Suport de montare, rectangular, otel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
30mm

3/8-16 UNC

3052521

Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 30 mm, cu
posibilitate de rotire

3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
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