Q4 XFILAF610-Q8

Senzor fotoelectric — Senzor laser pentru masurarea distantei

(triangulatie)
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Caracteristici tehnice

Tip Q4XFILAF610-Q8

Nr. ID 3809946

Date optice

Functie Senzor de proximitate

Mod de operare

Suprimare fundal/prim plan
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Caracteristici

M Afisaj LED cu 4-cifre, 7-segmente

M3 butoane

M Indicator iesire (galben)

MIP67/69K

M Certificate ECOLAB

M Domeniu: 35...610 mm

M Categorie de laser 1, rosu, 655 nm, conform
IEC 60825-1:2014

M Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc

Tipul de lumina Rosu M lesire analogica 4 ... 20 mA
Lungime de und& 655 nm W Model rectangular
M Carcasa din otel inoxidabil (1.4404)
Clasa laser A1
Rezoluti tica 2 . ~ T
ezoltle optica mm Diagrama de conexiuni
Repetabilitate 1 mm
Domeniu 35...610 mm
— BN (1) +
Imunitate lumina ambientala > 5000 lux ) J BU (3) -
Caracteristici electrice L |WH ) P ——
. . BK (4) [Load
Tensiune de alimentare 10...30 Vcc L oY Gl Analog GND
Curent nominal de alimentare in c.c. <28 mA o Remote teach
Protectie la scurtcircuit Da -
Protectie la alimentare inversa Da

Functie de iesire

lesire analogica

Tipul de iesire analogica 4...20 mA
lesire n curent 4...20 mA
Rezisten#a de sarcina <1000 ©
Timp de intarziare la alimentare <750 ms
Timp de raspuns caracteristic <0.5 ms

Caracteristici Mecanice

Design

Rectangular, Q4X

Dimensiuni

33.5x18 x 57.5 mm
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Principiu de functionare

Senzorul Q4X este un senzor laser pentru
masurarea distantei ce functioneaza pe
principiul triangulatiei laser. Are o serie de
35...610 mm, o rezolutie de pana la 0,3 mm
si o clasa iesire analogica in curent, laser de
clasa 1 (4 ... 20 mA).

Cu functionalitatea mod dual, Q4X
inregistreaza nu numai distantele, ci si
intensitatea luminii care se reflecta de la un
obiect. Aceasta caracteristica unica permite
ca laserele sa fie utilizate pentru aplicatii care
ar fi fost de considerate imposibile Tnainte de
aceasta.
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Caracteristici tehnice

Materialul carcasei

Otel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)

Lentila

acrilic, PMMA

Conexiune electrica

Conectori, M12 x 1

Temperatura mediului -10...+50 °C
Temperatura de depozitare -25...475°C
Umiditate relativa 35...95%
Clasa de protectie IP67

IP69K

Caracteristici speciale

Rezistent la agenti chimici

Indicare stare

LED, Galben

Afisaj

Afisaj LED cu 4-cifre, 7-segmente

Teste/Certificari

Rezisten#a la vibra#ii MIL-STD-202G, Metoda 201A (10 la
60 Hz, 1.52 mm amplitudine varf-varf,
pentru 2 h de-a lungul axelor x, y si z),

functionare senzor

MIL-STD-202G, Metoda 213B Conditie
| (100G 6x de-a lungul axei-XYZ, 18
socuri), senzor in functiune

Test la socuri mecanice

Certificari CE, cULus, ECOLAB
Accesorii
SMBQ4XFAM10 3091513

Suport de montare, rotativ, otel
inoxidabil, pentru senzorii seriilor
Q4X/Q3X, filet M10 x 1.5

Accesorii

Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
RKC4.5T-2/TEL 6625016

M12x1 015 2514
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in modul RUN, puteti s& schimbati punctul
de comutatie, sa comutati de la lumina la
intuneric si sa programati senzorul. Un

alt avantaj este modul Setup. in modul
Setup, puteti selecta modul de invatare, toti
parametrii de operare standard si revenire la
setarile din fabrica.

Cablu de conectare, mama M12, drept,
5-pini, lungime cablu: 2 m, material
manta: PVC, negru; certificare cULus;
sunt disponibile alte lungimi si calitati de
cablu, pe www.turck.com
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Desen cu dimensiuni Tip
RKH4.5-2/TFG

Mi2x1 514
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RKS4.5T-2/TEL

Mi2x1 2514
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Nr. ID
6933455

6626361

6626364

Cablu de conectare, mama M12, drept,
5-pini, piulita din otel inoxidabil, lungime
cablu: 2 m, material manta: TPE, gri,
domeniul de temperatura -40...+105
°C; alte lungimi de cablu si modele sunt
disponibile pe www.turck.com

Cablu de conectare, conector mama
M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; ecranat;
certificare cULus; sunt disponibile

alte lungimi si calitati de cablu, pe
www.turck.com

Cablu de conectare, conector mama
M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; ecranat;
certificare cULus; sunt disponibile

alte lungimi si calitati de cablu, pe
www.turck.com
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