BI1.5U-EGO08-AN6X-H1341

Senzor inductiv

Caracteristici tehnice

Tip
Nr. ID

BI1.5U-EG08-AN6X-H1341
4600550

Caracteristici generale
Distanta de comutare nominala

Conditii de montare

1.5 mm

Tngropat

Distanta sigura de operare

<(0.81 x Sn) mm

Precizie de repetabilitate

< 2 % din capatul de scala

Caracteristici

M Cilindru filetat, M8 x 1

M Otel inoxidabil, 1.4427 SO

M Factor 1 pentru toate metalele
M Grad de protectie IP68

M Rezistent la campuri magnetice
M Domeniu de temperatura extins
M Frecventa de comutare ridicata
M 3-fire c.c., 10..0.30 VCC
Miesire npn normal deschis

M conector M12 x 1

Deriva de temperatura

<+10 %

<+15%,<-25°Cv=2+70°C

Histerezis

3..15 %

Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare U, 10...30 Vcc
Riplu U, <10 % Ugra
Curent nominal de alimentare in c.c. |, <150 mA
Curent fara sarcina <15 mA
Curent rezidual <0.1mA
Tensiunea de test de izolatie 0.5 kv
Protectie la scurtcircuit Da/Ciclic
Cadere de tensiune la |, <18V
Protectie la fir intrerupt/alimentare Da/Complet

inversa

Functie de iesire

Stabilitate camp c.c.

3-fire, Contact NO, NPN
200 mT

Stabilitate cAmp c.a. 200 mTss
Clasa de protectie o]
Frecventa de comutatie 2 kHz

Diagrama de conexiuni
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Principiu de functionare

Senzorii inductivi sunt destinati detectiei fara
contact si fara uzura a obiectelor metalice.
Senzorii uprox Factor 1 prezinta avantaje
majore datorita sistemului patentat ferita
fara miez cu mai multe bobine. Detecteaza
toate metalele de la aceeasi distanta mare
de comutare si sunt rezistenti la campuri
magnetice.
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Caracteristici tehnice

Caracteristici Mecanice

Design Cilindru filetat, M8 x 1
Dimensiuni 57 mm

Materialul carcasei Otel inoxidabil, 1.4427 SO
Materialul fetei active plastic

Cuplul maxim de strangere a piulitei 5Nm

carcasei

Conexiune electrica

Conectori, M12 x 1

Conditii de mediu

Temperatura mediului -30...+85 °C

Rezistenta la vibratii 55 Hz (1 mm)

Rezistenta la soc 30 g (11 ms)

Clasa de protectie IP68

MTTF ?CY:4 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
Indicare stare LED, Galben

Instructiuni de montare

Instructiuni de montare/descriere

Distanta D 2xB
Distanta W 3x8n
Distanta T 3xB
Distanta S 1.5xB
Distanta G 6 x Sn
Diametrul zonei g8 mm

active B
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Accesorii

QM-08 6945100

Suport cu opritor pentru montare
rapida; alama cromata, filet exterior
M12 x 1. Nota: Distanta de sesizare a
detectoarelor de proximitate poate fi
redusa prin utilizarea suporturilor de
montare rapida.

MWO08 6945008
Suport de montaj pentru senzori
cilindrici filetati, material: Otel
inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304)

69479
Colier de montare pentru senzori
cilindrici nefiletati, opritor; material:
Aluminiu anodizat

Accesorii
Desen cu dimensiuni Tip
RKH4-2/TFE
M12x1 2514
L.
J e |
}* L
RKH4-2/TFG
M12x1 2514
L.
e |

L

6947210
Colier de montare pentru senzori

cilindrici filetati, cu opritor; material:
PAG6

BST-08B

BSS-08 6901322
Colier de montare pentru senzori

cilindrici filetati si nefiletati; material:

Q% Polipropilena
20.
08
< !
R T
Nr. ID
6935482 Cablu de conectare, conector mama
M12, drept, 3-pini, piulita din otel
inoxidabil, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, gri, domeniu de
temperatura: -25...+80 °C
6934384 Cablu de conectare, conector mama

M12, drept, 3-pini, piulita din otel
inoxidabil, lungime cablu: 2 m,
material manta: TPE, gri; domeniu de
temperatura: -40...+105 °C

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 3|3

BI1.5U-EG08-AN6X-H1341| 21-02-2025 22-31 | Modificari tehnice rezervate



