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Caracteristici tehnice

Tip Bl4-M12-AP6X 7M
Nr. ID 4607012
Caracteristici generale

Distanta de comutare nominala 4 mm

Conditii de montare Tngropat

Distanta sigura de operare

<(0.81 x Sn) mm

Factori de corectie

Precizie de repetabilitate

St37 = 1; Al = 0.3; otel inoxidabil = 0.7;
Ms =04

< 2 % din capatul de scala

cu distan#a de sesizare extinsa

Caracteristici

B M12 x 1 cilindru filetat

M Alama cromata

M Domeniu larg de detectie

M Distanta de comutatie cand nu se monteaza
ingropat:

W 3-fire DC, 10...30 VDC

M Contact NO, iesire PNP

M Conexiune cu cablu

Diagrama de conexiuni

BN +

Deriva de temperatura <10 % <U>_ "1 sy _
Histerezis 3...15 % BK
o : pnp

Caracteristici electrice
Tensiune de alimentare U, 10...30 Vcc

i <109 L .
Riplu U, <10 % Usne Principiu de functionare
Curent nominal de alimentare in c.c. |, <200 mA
C t fara . <15 mA Senzorii inductivi sunt destina#i detec#iei fara

urent fara sarcina - m contact si fara uzura a obiectelor metalice.
Curent rezidual <0.1 mA Pentru aceasta se foloseste un camp

i electromagnetic de Tnalta frecven#a care
Tensiunea de test de izolatie 0.5kV interac#ioneaza cu obiectul de sesizat. La
- — — senzorii inductivi acest cAmp este generat de

Protectie la scurtcircuit Da/Ciclic un circuit rezonant LC cu bobina cu miez de

< . ferita.
Cadere de tensiune la |, <18V
Protectie la fir intrerupt/alimentare Da/Complet

inversa

Functie de iesire

3-fire, Contact NO, PNP

Frecventa de comutatie

2 kHz

Caracteristici Mecanice

Design

Cilindru filetat, M12 x 1

Dimensiuni

54 mm

Materialul carcasei

Metal, CuZn, Placat cu crom
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Caracteristici tehnice

Materialul fetei active plastic, PA12-GF30

Partea din spate plastic, EPTR

Cuplul maxim de strangere a piulitei 10 Nm

carcasei

Conexiune electrica Cabluri

Tip cablu @ 5.2 mm, LifYY,PVC,7 m
Sectiune conductor 3x0.34 mm’

Conditii de mediu

Temperatura mediului -25...470 °C

Rezistenta la vibratii 55 Hz (1 mm)

Rezistenta la soc 30 g (11 ms)

Clasa de protectie IP67

MTTF 3(2;83 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
Indicare stare LED, Galben

Instructiuni de montare

Instructiuni de montare/descriere

Distanta D 24 mm

\\\\\\\\ Distanta W 3xSn
i Distanta T 3xB

\ Distanta S 1.5xB

T Distanta G 6 x Sn

Diametrul zonei g 12 mm

G \\\\a\\\ active B
%@ >
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Accesorii
QM-12 6945101 BST-12B 6947212
Suport de fixare rapida cu opritor; Colier de montare pentru senzori
material: Alama cromata. Filet exterior cilindrici filetati, cu opritor; material:
M16 x 1. Nota: Distanta de sesizare a PA6
3 detectoarelor de proximitate se poate
22/4 modifica daca sunt utilizate suporturi
de montare rapida.
> >
012 \<i5/34
MW12 6945003 BSS-12 6901321
Suport de montaj pentru senzori Colier de montare pentru senzori
cilindrici filetati, material: Otel cilindrici filetati si nefiletati; material:
inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304) s Polipropilena
% 20.
o12
26,5
<

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 3|3

Bl4-M12-AP6X 7M| 21-02-2025 22-32 | Modificari tehnice rezervate



