PKG4.55-2-RSW4.5T/TEL

Actuator/cablu senzor, PVC -
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Caracteristici tehnice

Tip PKG4.5S-2-RSW4.5T/TEL

Nr. ID 6634924

Conector A Mama, @ 8 mm, Drept, Codat-B
Numar de pini 5

Contacte Alama,CuZn,Aurit

Suportul contactelor

Plastic, TPU, Negru

Corp

Etansare

Plastic, TPU, Negru
Plastic, FPM/FKM

Cuplu de strangere

0.5...0.6 Nm

(Respectati cuplul maxim al contrapiesei!)

Durata de viata din punct de vedere
mecanic

Grad de poluare

> 100 Cicluri de cuplare

3

Tip de protectie

IP67, (conectat)

Conector B Conectori, M12 x 1, Drept, Codat-B
Numar de pini 5
Contacte Alama,CuZn,Aurit

Suportul contactelor

Plastic, TPU, Negru

Corp

Plastic, TPU, Negru

Piulita de cuplare/surub de retinere

Alama, CuZn, Placat cu nichel

Durata de viata din punct de vedere
mecanic

> 100 Cicluri de cuplare

Grad de poluare

3

Clasa de protectie

IP67, IP69K, Doar cand se insurubeaza
impreuna

Cablu

Diametru cablu @5 mm +0.20
Lungime cablu 2 m

Manson cablu PVC, Negru
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Cablu de extensie

Caracteristici
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B Mama & 8 mm, drept, 5-pini, cu montare
rapida

M Conector tata M12, drept, 5-pini

M Material izolatie exterioara: PVC

M Culoare izolatie exterioara: negru

M Rezistent la uleiuri si agenti chimici

M gnifug

M Rezistent la acizi si solutii alcaline

M Rezistent la hidroliza si la microbi.

B Fara LABS

M Clasa de protectie: IP67, IP69K

M Lungime cablu: 2,0 m

UK
cA

Sectiune cablu

Alocare contacte
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Caracteristici tehnice

. . 2 2WH
Izolatia conductorului PVC 53 1 >
- : = 3BU N 18N
Sectiune miez 5x0.34 mm? 3 5
Aranjamentul conductorului multifilar 42 x 0.1 mm 4BK 5GY
Culori fire BN, WH, BU, BK, GY
Caracteristici electrice la +20 °C Lo
Schema de conexiuni
Tensiune nominala 50V
Tensiune de test 2000V r13 BN ——
J 7 |
Curent 4 A l2) WH =2 !
: . o i 3) BL -3 |
Rezistenta de izolare > 30.5 MQ/km 17 BK i :
4 4
. - - | 77 | |
Rezistenta directa max. 57 Q /km [ 5) G¥ | -5 |
| I i | | I -
Proprietati mecanice si chimice
Raza de curbare (instalare fixa) 25x0
Raza de curbare (utilizare mobila) =210xd
in stationare -40...+105 °C
In miscare -5...+480 °C
Certificari cULus
Accesorii
TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170 BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206
Set chei dinamometrice; manere cu Eticheta pentru cabluri TEL si TXL,
cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie lungime: inaltime 18 mm 4 mm,
dinamometrica pentru M8 (SW9), material: policarbonat (PC), culoare:
cheie mecanica fixa pentru M12 (SW alb, fara halogeni si ignifug
14)
18/
~a </
Accesorii
Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC 100048170 Suport de eticheta din PVC pentru

identificarea cablurilor de extensie
(seria de produse TEL/TXL); pentru
diametre de cablu min. 5 mm;

4 x 18 mm; buca#i livrate: 50 bucati /
punga
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