AD-MFS4-FKM4 .4
Adaptoare

M8x1 ©@9.61[0.38]
|

19.2

[0.76]

@151[0.59]

=t 14.3 [0.56] +=—— 32.5[1.28] ——17

e
59

mm [Inch] 59.3 [2.33]
Caracteristici tehnice Caracteristici
c € UK RoHS
Tip AD-MFS4-FKM4.4 cA o
Nr. ID 6634969 M Conector mama M12 — M8 conector tata, 4-
pini
Conector A Tata, M8 x 1, Drept M in conformitate cu RoHS
Numar de pini 4 M Clasa de protectie: IP67
Contacte Alama,Cuzn,Aurit Alocare contacte

Suportul contactelor Plastic, TPU, Negru

Corp Plastic, TPU, Negru 4
O,
Piulita/surub Alama, CuZn, Placat cu nichel 3 @ 1 3 ogg 1
42
Cuplu de strangere 0.5...0.6 Nm 2

(Respectati cuplul maxim al contrapiesei)

Durata de viata din punct de vedere > 100 Cicluri de cuplare

mecanic

Schema de conexiuni

Tip de protectie

IP67, (insurubate impreuna)

Conector B

Numar de pini

Mama, M12 x 1, Drept
4

Contacte

Alama,CuZn,Aurit

Suportul contactelor

Plastic, TPU, Negru

Corp

Plastic, TPU, Negru

Piulita de cuplare/surub de retinere

Alama, CuZn, Placat cu nichel

Cuplu de strangere

0.6 ... 0.8 Nm (Respectati cuplul maxim
al contrapiesei!)

Durata de viata din punct de vedere
mecanic

> 100 Cicluri de cuplare

Clasa de protectie

IP67, (insurubate impreuna)

Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominala

60V

Curent

4A
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Caracteristici tehnice

Proprietati mecanice si chimice

Temperatura mediului (fixa) -30...+80 °C

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Milheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2|2

AD-MFS4-FKM4.4| 24-02-2025 15-47 | Modificari tehnice rezervate



