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Modul Fieldbus I/0 PROFIBUS-DP
8 intrari digitale PNP gi 8 iesiri digitale PNP 2 A

TBDP-L2-8DIP-8DOP

Tip TBDP-L2-8DIP-8DOP
Nr. ID 6814002

Date de sistem

Tensiune de alimentare 24 Vce

Domeniu admisibil 18...30 Vcc

Curent max. total 9 A per grup de potential
Curent total V1+V2 max. 11 A

Conectare sursa de alimentare

7/8", 5-pini

Alimentare senzor/actuator

Alimentarea sloturilor C1-C4 din V1
Protectie la scurtcircuit, 120 mA per slot

Alimentare senzor/actuator

Alimentarea sloturilor C5-C8 din V2
Protectie la scurtcircuit, 120 mA per slot

Izolare electrica

Izolarea galvanica a grupurilor de potential V1 si V2
tensiuni de pana la 500 Vca

Date de sistem

Viteza de transfer Fieldbus
Conectoare Fieldbus
Adresa Fieldbus

9,6 kbps ... 12 Mbps

2 x M12, 5 pini, codare inversa

0...126 (zecimal) cu ajutorul a trei comutatoare
rotative codate

intrari digitale

Numar de canale 8
Connectivity inputs M12, 5-pini
Tip de intrare PNP

Tipul de diagnoza a intrarilor

diagnoza de grup

Prag de comutare

EN 61131-2 Tip 3, PNP

Semnal de tensiune - nivel jos <5V
Nivel de tensiune pentru semnal "High" >11V
Nivel de curent pentru semnal "Low" <1.5mA
Curent pentru nivel "High" al semnalului >2mA
ntarziere la intrare 2,5ms

Izolare electrica

Izolare galvanica fa''a de bus
Protejat la tensiuni de pana la 500 Vcc

2 x M12, 5-pini, codare-B, conectare
PROFIBUS-DP-Fieldbus

Carcasa armata cu fibra de sticla

Testat la soc si vibratii

Electronica modulului incapsulata in ragina
Grade de protectie IP65, IP67, IP69K
ATEX zona 2/22

CCC-Ex

Diagnoza intrare pe port

Max. 2 A per iegire

Diagnoza iegire per canal
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iegiri digitale

Numar de canale 8
Connectivity outputs M12, 5-pini
Tip de iesire PNP

Tipul de diagnoza a iesirilor

dignoza la nivel de canal

Tensiune de iesire

24 Vcc din potential grup

Curent de iesire pe canal

2.0 A, protejat la scurtcircuit, 2,0 A per port

Intarziere la iesire 1.3 ms
Tip de sarcina EN 60947-5-1: DC-13
Protectie la scurtcircuit Da

Izolare electrica

Izolare galvanica fa'a de bus
Protejat la tensiuni de pana la 500 Vcc

Conformitate standard/directiva
Test vibralJii

Conf. cu EN 60068-2-6
Acceleratie de panala20g

Test la socuri mecanice

conform EN 60068-2-27

Test la cadere libera

conform EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32

Compatibilitate electromagnetica (interferen(e)

Conf. cu EN 61131-2

Aprobari si certificari

CEUKCAATEX zona 2/22CCC-Exrdeclaratie

FCC,rezistenta la UV conform DIN EN ISO 4892-2A

(2013)

Certificat UL

cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

Nota referitoare la ATEX/IECEx

Date de sistem
Dimensiuni (I x L x h)

Ghid de pornire rapida cu respectarea informallilor

privind utilizarea in zonele Ex.

60.4 x 230.4 x 39 mm

Temperatura mediului -40...+70 °C
Temperatura de depozitare -40...+85 °C
Altitude Max. 5000 m
Clasa de protectie IP65

P67

IP69K
MTTF 198 ani
material carcasa PAB-GF30
Culoarea carcasei negru

Conector tata, 8 mm

Alama nichelata

Material fereastra

Lexan

Material surub

Otel inoxidabil 303

Material eticheta

Policarbonat

Fara halogeni

Da

Montare

2 gauri de montare & 6.3 mm
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Nota

Cablu PROFIBUS (exemplu):
RSSW-RKSW451-3M

Nr. ident. 6915658

M12 x 1 Fieldbus

olciCclCl

Nota

Actuator si cablu senzor, cablu de extensie PUR (exemplu)
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL

Nr. ident. 6625608

Cablu de extensie cu piesa-Y pentru distributie simpla (exemplu):
FSM4-2WAK3-1/1/P00

Nr. ident. 8009560

Intrare M12 x 1

€ C1..c4
lesire M12 x 1
5FE 4BK T

Nota

Cablu de alimentare (exemplu):
RKM52-1-RSM52

Nr. ident. 6914149

Alimentare 7/8"

-

1BK  =GNDV2

3
4 5 2BU  =GNDV1
3GNYE=FE
5N\=/1 4BN =24VDCV1
5WH =24VDCV2
X1

3
24
195

X2
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LED stare modul

LED Culoare |Stare Descriere
BUS Verde Activ PROFIBUS online
Rosu Activ PROFIBUS offline
Stins Lipsa alimentare
ERR Verde Activ Diagnostic dezactivat
Rosu Activ Diagnostic activat
PWR Verde Activ V, and V, alimentare OK
Rosu Activ V, alimentare oprita sau V, subtensiune
Stins V, alimentare oprita sau V, subtensiune
Stare LED 1/O
LED Culoare |[Stare Descriere
LED1...8 Verde Activ Intrare activa
Rosu Intermitent Supratensiune la punctul corespondent. Ambele leduri pentru porturi sunt intermitente.
Stins Intrare inactiva
LED9...16 Verde Activ lesire activa
Rosu Activ lesire activa cu suprasarcina/scurtcircuit
Intermitent Supratensiune la punctul corespondent. Ambele leduri pentru porturi sunt intermitente.
Stins lesire inactiva
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Mapare date proces ale unui singur protocol
Pentru mai multe dtalii despre protocoalele corespunzatoare, consultati manualul.

Date proces PROFINET
Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Intrari 0 DI8 DI7 DI6 DI5 Dl4 DI3 DI2 DI
C4pP2 C4P4 C3P2 C3P4 C2pP2 C2P4 C1P2 C1P4
lesiri 0 DO16 DO15 DO14 DO13 DO12 DO11 DO10 DO9
Cc8P2 C8P4 C7P2 C7P4 CeP2 C6P4 C5P2 C5P4
Diagnoza 1 SCS8 SCS7 SCS6 SCS5 SCS4 SCS3 SCS2 SCS1
Intrare 2 SCO16 SCO15 SCO14 SCO13 SCO12 SCO11 SCO10 SCO9
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Accesorii

Tip Numar Desen cu dimensiuni
identificare
TB-SG-L 100014865 | Carcasa protectiva pentru TBEN-L si TBIL-M module bloc 1/O
pentru utilizare ATEX Zona 2/22 i
=

— Cd
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